








Expansionsventile, thermostatisch, TEA, fiir Ammoniak

Expansionsventile, thermostatisch, TEA, fiir Ammoniak

TEA thermostatische Expansionsventile werden zur Einspritzung von NHs in Verdamp“fer eingesetzt. Die Ventile eignen
sich speziell fiir Fliissigkeitseinspritzung in ,trockenen” Verdampfern, bei denen die Uberhitzung am
Verdampferausgang der Verdampferbelastung proportional folgt.

TEA, Komplettventil

TEA Ventile NH3 thermostatische Expansionsventile. Die TEA-Ventile haben Schweif3flanschanschluss, austauschbare Disen, Thermostatisches -
Element und dufBeren Druckausgleich. Die maximale Fiihlertemperatur = 100°C. Das Ventilgehduse ist aus GGG40.3 Stahl. Kapillarrohrldnge 5m.
Maximaler Betriebsdruck 19 bar (276 psig). Maximaler Priifdruck = 28.5 bar (414 psig).

Typ Bestell-Nr. Temp. Bereich Anschl. NW Nennleistung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
r°a [in] [kw] Lkgl [EUR] [CHF]
TEA 20-1 068G6137 -20/+30 Yo" 35 229 6 354,00 573,00
TEA 20-1 068G6000 50/0 V" 35 2.10 6 354,00 573,00
TEA 20-12 068G6140 -20/+30 " 420 230 6 372,70 604,00
TEA 20-12 068G6005 50/0 Vo 420 2.10 6 372,70 604,00
TEA 20-2 068G6133 -20/+30 " 7.0 232 6 354,00 573,00
TEA 20-2 068G6001 50/0 V" 7.0 228 6 354,00 573,00
TEA 20-20 068G6135 -20/+30 A 70.0 236 6 408,20 661,00
TEA 20-20 068G6006 50/0 V" 70.0 229 6 408,20 661,00
TEA 20-3 068G6134 -20/+30 " 105 232 6 354,00 573,00
TEA 20-3 068G6002 50/0 " 10.5 232 6 354,00 573,00
TEA 20-5 068G6138 -20/+30 " 175 232 6 372,70 604,00
TEA 20-5 068G6003 50/0 V" 175 231 6 372,70 604,00
TEA 20-8 068G6139 -20/+30 A 28.0 232 6 372,70 604,00
TEA 20-8 068G6004 50/0 V" 28.0 232 6 372,70 604,00
TEA 85-33 068G6141 -20/+30 3/4" 115 322 6 779,80 1.263,00
TEA 85-33 068G6007 50/0 3/4" 115 3.00 - 779,80 1.263,00
TEA 85-55 068G6142 -20/+30 3/4" 190 3.20 - 797,50 1.292,00
TEA 85-55 068G6008 -50/0 3/4" 190 3.19 - 797,50 1.292,00
TEA 85-85 068G6143 -20/+30 3/4" 295 322 - 818,70 1.326,00
TEA 85-85 [ 50/0 3/4" 295 3.19 - 818,70 1.326,00
FA, Filter, zum Anbau an einem Ventil
Medientemperatur: -50 - +140°C
Maximal zuldssiger Betriebsdruck: 28 bar g
Edelstahlfiltereinsatz, MaschengréBe 15 p (100 mesh)
Typ Bestell-Nr. | Anschl. Ventil/Rohr Stehbolzen | Filter-Bereich | Filter-Volumen Kv-Wert | inkl. Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
[cm2] [cm3] [m3/h] [kg] [EUR] | [CHF]
FA15 | 006-0042 | TEA20,TEAT20,TEVA20 | M12x170 40 68 33 Bolzen, Dichtungen | 1.30 10| 69,60 | 113,00
FA20 [006-0048 | TEA85 TEAT8S5 TEVA85 | M12x206 60 145 7.0 Bolzen, Dichtungen | 2.00 10| 99,40 | 161,00
Expansionsventile, thermostatisch, TEAT, fiir Ammoniak
TEAT Ventile werden eingesetzt, um Kéltemittel in die Saugleitung der Kilteanlagen einzuspritzen und so hohe
Verdichtungsendtemperaturen zu reduzieren, die sich aus dem Anlagenbetrieb mit hoher Uberhitzung des Saugdampfes
ergeben konnen.
TEAT Ventile werden auch in zweistufigen Kilteanlagen eingesetzt, um die Fliissigkeitseinspritzung in den
Zwischenkiihler zu regeln sowie fiir die Temperaturregelung des Mediums, z.B. Oltemperatur in Schraubenverdichtern.
TEAT, Flanschanschluss
Kéltemittel: R 717 (NH3), R 22, R 134a, R 404A und andere fluorierte Kéltemittel
P band = 20°C
Kapillarrohrlange =5m
Maximale Fuhlertemperatur = 150°C
Maximal zuldssiger Betriebsdruck = 20 bar
Maximaler Prufdruck = 30 bar
Ventilgehduse aus GGG40.3
Typ Bestell-Nr. Anschl. NW Regelk Nennlei Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[in] [°c [kw] Lkg] [EUR] [CHF]
TEAT 20-2 068G6062 12" 55-95 6.4 2.10 6 796,30 1.290,00
TEAT 20-8 068G6063 12" 55-95 256 2.48 6 851,70 1.380,00
TEAT 20-20 068G6064 172" 55-95 64.0 247 6 851,70 1.380,00
TEAT 85-33 068G6070 %" 55-95 106 337 - 1.238,60 2.007,00
TEAT 85-55 068G6073 %" 55-95 173 339 - 1.259,90 2.041,00
TEAT 85-85 068G6071 %" 55-95 274 336 - 1.381,00 2.237,00
TEAT 20-2 068G6065 12" 90-130 6.4 246 6 796,30 1.290,00
TEAT 20-8 068G6066 12" 90-130 256 246 6 851,70 1.380,00
TEAT 20-20 068G6067 12" 90-130 64.0 2.10 - 851,70 1.380,00
TEAT 85-33 068G6072 3/4" 90-130 106 3.00 - 1.238,60 2.007,00
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Expansionsventile, elektr. gesteuert, fiir Ammoniak

Expansionsventile, elektr. gesteuert, flir Ammoniak

Elektrisch betriebene Expansionsventile fiir Ammoniak-Kélteanlagen. Normalerweise werden diese Ventile von einem
Regler der ADAP-KOOL® - Baureihe angesteuert.
Die Ventile werden nur im Part-Programm als Ventil und separater Spule geliefert. Zudem stehen die Anker- mit
Ankerrohr, Diise und Filter zur Verfiigung.

AKVA 10, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKVA sind elektrische Expansionsventile fir Ammoniak in Kélteanlagen.
Die AKVA Ventile werden von einem elektronischem Regler EKC 315 A oder aus dem ADAP KOOL® Reglerprogramm angesteuert.
Ventil ohne Spule.

Typ Bestell-Nr. Anschl. NW Leist. R717 Kv-Wert Diise Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[m%h] [kg] [EUR] [CHF]

AKVA 10-1 068F3261 8 4,0 0,010 0,50 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-2 068F3262 2 6,3 0,015 0,60 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-3 068F3263 " 10 0,022 0,75 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-4 068F3264 3" 16 0,038 0,95 0.48 18 186,40 302,00
AKVA 10-5 068F3265 8 25 0,055 1,15 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-6 068F3266 2 40 0,103 1,55 0.48 18 186,40 302,00
AKVA 10-7 068F3267 h" 63 0,162 1,80 047 18 186,40 302,00
AKVA 10-8 068F3268 A" 100 0,251 2,40 0.48 18 186,40 302,00
AKVA 15, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKVA sind elektrische Expansionsventile fir Ammoniak in Kalteanlagen.

Die AKVA Ventile werden von einem elektronischem Regler EKC 315 A oder aus dem ADAP KOOL® Reglerprogramm angesteuert.

Ventil ohne Spule.

Bestell-Nr. SchweiB3flansche Leist. R717 Kv-Wert Diise Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[m%h] kgl [EUR] [CHF]
AKVA 15-1 068F5020 3/4" 125 0,250 5,60 1.97 - 512,90 831,00
AKVA 15-2 068F5023 3/4" 200 0,400 5,60 1.91 - 512,90 831,00
AKVA 15-3 068F5026 1" 300 0,630 5,60 215 = 512,90 831,00
AKVA 15-4 068F5029 1" 400 1,000 5,60 1.95 - 512,90 831,00
Flanschsatz, AKVA 15
Typ Bestell-Nr. Flansch-Typ Ventilgr. Anschl. Norm Anschl. Typ Anschl Anschl Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[mm] [in] [kg] [EUR] [CHF]
Flanschsatze 027N1220 Feder AKVA 15 EN 10220 AnschweiRenden 20 3/4" 0.96 12 61,50 99,60
Flanschsatze 027N1225 Feder AKVA 15 EN 10220 Anschweillenden 25 1" 0.94 12| 61,50 | 99,60
AKVA 20, Expansionsventile, elektr. gesteuert
_D._ AKVA sind elektrische Expansionsventile fir Ammoniak in Kélteanlagen.
Die AKVA Ventile werden von einem elektronischem Regler EKC 315 A oder aus dem ADAP KOOL® Reglerprogramm angesteuert.
Ventil ohne Spule.
Typ Bestell-Nr. Anschl. NW Leist.R717 Kv-Wert Diise Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[m*/h] [kg] [EUR] [CHF]

AKVA 20-1 042H2101 11/4" 500 1,000 8,00 4.75 = 861,10 1.395,00
AKVA 20-2 042H2102 11/4" 800 1,600 8,00 4.74 - 861,10 1.395,00
AKVA 20-3 042H2103 11/4" 1.250 2,500 8,00 4.75 = 861,10 1.395,00
AKVA 20-4 042H2104 14" 2.000 4,000 14,00 4.59 - 861,10 1.395,00
AKVA 20-5 042H2105 2" 3.150 6,300 14,00 4.54 = 861,10 1.395,00

Spule, d.c./a.c., fiir AKV/AKVA Ventile

010

Umgebungstemperatur: -40 - +50°C

Zuldssige Spannungstoleranz: +10 - -15%

Klemmdose

Die Adern werden an den Schraubenklemmen in der Klemmdose befestigt. Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung fiir 6 - 14mm
Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm2

Typ Bestell-Nr.
BE230DS 018F6781
BG220DS 018F6851
BG024AS 018F6807
BN024AS 018F6901

Versor

vdc/Vacl

230V
220V
24V /50 Hz
24V /50 Hz

w]

18
20
12
20

pul hl Kabel
[m]
Klemmdose =
Klemmdose -
Klemmdose =
Klemmdose -

IP 67
P67
IP 67
IP 67

Packung

Multipack
Multipack
Multipack
Multipack

Gewicht

Lkgl
034
0.59
0.34
0.59

VE-Stiick

32
24
24
24

Preis Preis

[EUR] [CHF]
33,00 53,50
36,40 59,00
36,40 59,00
40,20 65,10
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Spulen, Zubehor, Ersatzteile

Spulen, Zubehor

Ch

Spulen, Zubehor, Ersatzteile

Typ

O-Ring fiir 18F-Spulen (10er Pack)
Klemmdose IP67 fiir 18F-Spulen

Klemmdose IP67 fiir 18F-Spulen mit LED

Bestell-Nr. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[kg] [EUR] [CHF]
018F0094 Multipack 0.00 10 4,90 7,90
018Z0081 Multipack 0.05 24 10,20 16,50
01820089 Multipack 0.05 200 32,60 52,80

Uberhitzungsregler, EKC

Regler fiir einen Verdampfer u.a. in Kiihlrdaumen und Prozesskiihlung mit genauer Temperaturregelung und
elektronischer Expansionsventilfunktion.

EKC 315A, Uberhitzungsregler

Der Regler EKC 315A wird zur prazisen Regelung der Uberhitzung und, wenn gewiinscht aucht der Temperatur, eingesetzt.
Kombinierbar mit den Expansionsventilen: Typ TQ/PHTQ/TEAQ/AKV/AKVA sowie dem neuen Schrittmotorventil Typ ICM.
Erweiterung: Mit dem EKC 347 als Slave Modul kann ein Verdampfer mit zwei Expansionsventilen und einem Uberhitzungssignal geregelt werden.
Externer Eingang / Ausgang: 0-20 mA, 4-20 mA
Temperaturfihler: Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer: Typ AKS 33

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.c] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
EKC315A 084B7086 AKV, ICM, TQ 24 50/60 5 Multipack 0.36 12 554,40 898,00
Sicherheitsventile, gegendruckabhangig, SFA
SFA 15 sind gegendruckabhiangige Sicherheitsventile. Die Ventile sind speziell zum Schutz von Kéltetanlagen gegen zu
hohen Systemdruck konstruiert.
Die Ventile erfiillen die strengen Sicherheits- und Qualitatsanforderungen fiir industrielle Kdlteanlagen der
internationalen Zulassungsbehorden.
Die Ventile werden fiir den Einsatz als externe- bzw. interne Sicherheitsventile in Kédlteanlagen empfohlen. Das
Federgehduse der Ventile ist dicht verschlossen, um Kéltemittelleckagen zu verhindern. Die Ventile sind mit werksseitig
eingestellten Driicken von 10 - 40 bar g (145 - 580 psig), mit TUV Zertifikat erhéltlich.
SFA 15T, Sicherheitsventile, mit Druckvoreinstellung und TUV Zertifikat
Kaltemittel: R 717 (NH3) und andere nicht brennbare Kaltemittel, nicht korrosive Gase / Fliissigkeiten
Temperaturbereich: -30°C - +100°
Druckeinstellung: 10-40 bar g
Anschlussnorm: T (ISO 228/1)
Typ Bestell-Nr. Anwendung Druck-Einstellung Druckeinst. Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[bar] [psig] kgl [EUR] [CHF]
SFA15T310 148F3310 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 10 145 2.1 = 285,50 463,00
SFA15T313 148F3313 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 13 189 2.10 -| 28550 | 463,00
SFA15T317 148F3317 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 17 247 212 - 285,50 463,00
SFA15T318 148F3318 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 18 261 2.1 - 285,50 463,00
SFA15T325 148F3325 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 363 212 -| 28550 463,00
SFA 15T 326 148F3326 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 26 377 2.02 - 285,50 463,00
SFA15T 327 148F3327 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 27 392 2.03 - 285,50 463,00
SFA15T328 148F3328 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 28 406 2.10 -| 28550 | 463,00
SFA15T 329 148F3329 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 29 421 2.10 - 285,50 463,00
SFA15T330 148F3330 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 30 435 2.10 - 285,50 463,00
SFA15T 331 148F3331 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 31 450 2.10 - 285,50 463,00
SFA 15T 332 148F3332 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 32 464 2.10 - 285,50 463,00
SFA15T333 148F3333 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 33 479 2.10 = 285,50 463,00
SFA15T334 148F3334 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 34 493 2.10 -| 28550 | 463,00
SFA15T335 148F3335 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 35 508 2.10 -| 28550 | 463,00
SFA15T336 148F3336 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 36 522 2.10 - 285,50 463,00
SFA15T 337 148F3337 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 37 537 2.10 - 285,50 463,00
SFA15T338 148F3338 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 38 551 2.10 -| 28550 | 463,00
SFA15T 339 148F3339 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 39 566 2.10 = 285,50 463,00
SFA 15 T 340 148F3340 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 40 580 1.98 -| 28550 | 463,00
SFA 15 T, Zubehor
Typ Bestell-Nr. Anwendung Druck-Einstellung Druckeinst. Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[bar] [psig] kgl [EUR] [CHF]
SchweiB3nippel 148F3019 - - - - 15 39,60 64,20
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Sicherheitsventile, gegendruckabhangig, SFV

Sicherheitsventile, gegendruckabhangig, SFV

SFV 20 - 25 sind gegendruckabhéngige Sicherheitsventile. Die Ventile sind speziell zum Schutz von Kiltetanlagen gegen
zu hohen Systemdruck konstruiert.

Die Ventile erfiillen die strengen Sicherheits- und Qualitdatsanforderungen fiir industrielle Kilteanlagen der
internationalen Zulassungsbehoérden.

Die Ventile werden fiir den Einsatz als externe- bzw. interne Sicherheitsventile in Kdlteanlagen empfohlen. Das
Federgehause der Ventile ist dicht verschlossen, um Kiltemittelleckagen zu verhindern. Die Ventile sind mit werksseitig
eingestellten Driicken von 10 - 25 bar g (145 - 363 psig) mit TUV Zertifikat erhiltlich.

SFV 20-25 T, Sicherheitsventile, mit Druckvoreinstellung und TUV Zertifikat

Kaltemittel: R 717 (NH3) und andere nicht brennbare Kéltemittel, nicht korrosive Gase / Flissigkeiten
Temperaturbereich: -30°C - +100°
Druckeinstellung: 10-25 bar g

Anschlussnorm: T (ISO 228/1)

Typ

SFV20T310
SFV20T311
SFV20T312
SFV20T313
SFV20T314
SFV20T315
SFV20T316
SFV20T317
SFV20T318
SFV20T319
SFV 20T 320
SFV20T321
SFV 20T 322
SFV 20T 323
SFV20T324
SFV20T325
SFV25T310
SFV25T311
SFV25T312
SFV25T313
SFV25T314
SFV25T315
SFV25T316
SFV25T317
SFV25T318
SFV25T319
SFV 25T 320
SFV25T321
SFV 25T 322
SFV 25T 323
SFV 25T 324
SFV 25T 325

Bestell-Nr. Anwendung Eintritt | Austritt | Druck- Druck-einst. Gewicht | VE-Stiick | Preis
Einstellu
ng
[mm] [mm] [bar] [psig] [kgl [EUR]

2416+285 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 20 25 10 145 4.11 - 330,50
2416+286 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 11 160 411 - 330,50
2416+287 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 12 174 411 - 330,50
2416+160 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 13 189 411 -| 330,50
2416+288 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 14 203 411 - 330,50
2416+289 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 15 218 411 - 330,50
2416+290 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 20 25 16 232 4.20 - 330,50
2416+291 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 17 247 4.20 - 330,50
2416+161 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 18 261 4.20 - 330,50
2416+292 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 19 276 4.14 - 330,50
2416+293 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 20 290 414 - 330,50
2416+162 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 21 305 414 - 330,50
2416+294 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 22 319 414 - 330,50
2416+295 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 23 334 414 - 330,50
2416+296 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 24 348 414 - 330,50
2416+186 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 25 25 363 413 - 330,50
2416+297 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 10 145 4.19 - 374,40
2416+298 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 11 160 4.19 - 374,40
2416+299 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 12 174 4.19 - 374,40
2416+163 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 13 189 4.19 -| 374,40
2416+300 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 14 203 4.19 - 374,40
2416+301 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 15 218 4.19 - 374,40
2416+302 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 25 32 16 232 4.22 - 374,40
2416+303 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 17 247 4.22 - 374,40
2416+164 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 18 261 4.22 - 374,40
2416+304 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 19 276 414 -| 374,40
2416+305 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 20 290 414 - 374,40
2416+165 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 21 305 4.14 - 374,40
2416+306 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 25 32 22 319 414 - 374,40
2416+307 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 23 334 414 - 374,40
2416+308 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 24 348 414 - 374,40
2416+187 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 32 25 363 414 - | 374,40

Preis

[CHF]

535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00
607,00

Kalte-Preisliste 2008 Seite 87 von 156




Sicherheitsventile, Wechselventil, DSV

Sicherheitsventile, Wechselventil, DSV

DSV sind Wechselventile, die speziell fiir den Einsatz mit Doppelsicherheitsventilsysteme ausgelegt sind. Die Ventile sind
mit Gewinden fiir Nippel/Flansch Anschluss zur einfachen Inspektion oder zum Austausch der Sicherheitsventile
ausgestattet.

In Systemen, in denen der Druckabfall iber dem Doppelabsperrventil auf maximal 3% beschréankt ist (inkl.
Abstromleitung), ist es nach prEN13136 erforderlich, das DSV 32 in Verbindung mit zwei SFA 15 oder zwei SFV 20
einzusetzen.

DSV Ventile sorgen fiir optimalen Durchfluss und der Ventilkegel schliet perfekt, auch bei geringem Drehmoment. Alle
Ventile sind mit beliifteter Kappe ausgestattet.

DSV 1-2, Wechselventile

DSV 1 und DSV 2 sind Wechselventile, die entwickelt wurden, um alle Anforderungen in der Industriekalte zu erfullen.

DSV Ventile wurden speziell fur den Einsatz mit Doppelsicherheitsventilsystemen entwickelt.

Die Ventile haben optimale Durchlusseigenschaften und sind fiir Servicezwecke leicht zu demontieren. Der Ventilkegel ermdglicht perfektes
SchlieBen bei minimalem Drehmoment. Alle Ventile sind mit bellfteter Kappe und Nippel/Flansch Anschliissen ausgestattet fir einfache
Wartung oder Ersatz von Sicherheitsventilen.

Gehédusematerial : Niedertemp.-stahl P285 QH (EN10222-4)

Typ Bestell- Eintritt- Eintritt DSV | Eingang | Austritt DSV Austritt SFV | Ausgang | Kv-Wert | Kat. Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. Typ
[mm] fin] [mm] [in] [m3/h] kgl [EUR] [CHF]
DSV 1 148F3005 | D25 25 1" G?3/s Uberwurfm. | 20 3/4" 17.5 Art.3,par.3 | 479 - | 488,60 792,00
DSV2 | 148F3006 | FD20 20 3/4" G4 20 3/4" 30.0 Art.3,par.3 | 930 -| 621,50 | 1.007,00
DSV2 | 148F3007 | FD25 25 1" G4 20 3/4" 30.0 Art. 3, par. 3 10.00 -| 621,50 | 1.007,00
DSV2 | 148F3009 | FD25 25 1" G1's 32 11/4" 30.0 Art. 3, par. 3 11.70 -| 646,70 | 1.048,00
DSV2 | 148F3008 | FD32 32 11/4" G3/4 20 3/4" 30.0 Il 9.66 -| 621,50 | 1.007,00
DSV2 | 148F3010 | FD32 32 11/4" G1's 32 11/4" 30.0 I 11.96 -| 646,70 | 1.048,00
DSV2 | 148F3011 | FD32 32 11/4" G1'a 32 11/4" 30.0 I 11.60 - | 646,70 | 1.048,00
o . o o o
Sicherheitsventile, gegendruckunabhéngig, BSV
BSV 8 ist ein gegendruckunabhigiges Sicherheitsiiberdruckventil zum Schutz vor Uberdruck.
Da das Ventil gegendruckunabhéngig ist, ist es fiir den Einsatz als internes Sicherheitsventil empfohlen. Es kann jedoch
auch als externes Sicherheitsventil eingesetzt werden. Der Eingangsstromungsdurchmesser von BSV 8 ist erhéltlich mit
werkseitig eingestellten Driicken zwischen 10 und 25 bar g und mit ,TUV Druckzertifikat”.
BSV 8, Sicherheitsventile, mit Druckvoreinstellung und TUV Zertifikat
Kaltemittel: alle herkdmmlichen Kaltemittel inkl. R 717 (NH3), nicht korrosive Gase / Flussigkeiten.
Druckeinstellungsbereich: 10-25 bar g
Temperaturbereich, fiir BSV Einsatz als externes Sicherheitsventil: -30 - +100 °C.
Anschluss AuBBengewinde T (ISO 228/1).
Klassifiziert fur Kaltemittel Gruppe 1, Kategorie IV
Bestell-Nr. Anwendung Druck-Einstellung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[bar] [kg] [EUR] [CHF]
BSV8T310 2416+316 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 10 1.75 - 326,10 528,00
BSV8T311 2416+317 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 11 1.75 - 326,10 528,00
BSV8T312 2416+318 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 12 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T313 2416+206 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 13 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T314 2416+319 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 14 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T315 2416+320 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 15 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T316 24164222 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 16 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T317 2416+321 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 17 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T318 2416+207 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 18 1.58 - 326,10 528,00
BSV8T319 2416+322 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 19 1.58 - 326,10 528,00
BSV8T320 2416+208 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 20 1.74 - 326,10 528,00
BSV8T321 2416+209 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 21 1.55 - 326,10 528,00
BSV8T322 24164210 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 22 1.55 - 326,10 528,00
BSV8T323 2416+323 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TOV Zertifikat 23 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T324 2416+324 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 24 1.56 - 326,10 528,00
BSV8T325 2416+211 Zert. Ventile/ Stand. Einstelldruck/ mit TUV Zertifikat 25 1.56 - 326,10 528,00
BSV, Zubehor
Typ Bestell-Nr. Anwendung Druck-Einstellung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[bar] kgl [EUR] [CHF]
M g 2469+069 BSV POV Verbindungsset - - - 53,40 86,50
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Sicherheitsventile, pilotgesteuert, POV

Sicherheitsventile, pilotgesteuert, POV
Das pilotgesteuerte POV Sicherheitsventil wird in Verbindung mit dem vom Saugdruck unabhingigen BSV
Sicherheitsventil eingesetzt und wurde speziell zum Schutz der Verdichter vor Uberdruck entwickelt.

POV 40-80 D, Sicherheitsventile, DIN SchweiBanschluss

Kaltemittel: R 717 (NH3) und andere nicht brennbare Kaltemittel, nicht korrosive Gase / Fliissigkeiten
Temperaturbereich: -50°C - +150°
Druckeinstellung: 15-25 bar g

Typ Bestell-Nr. Anschl. Norm Anschlussgr. Anschl . Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[mm] fin] [kg] [EUR] [CHF]
POV 40D 111 2417+232 EN 10220 40 14" 479 - 349,20 566,00
POV80D 111 2417+231 EN 10220 80 3" 16.28 - 991,50 1.606,00
Gaswarngerat, GD
Danfoss GD Gaswarngerite erfiillen alle iiblichen Anforderungen im erkennen von Kéltemittelleckagen.
GD kann mit einer umfangreichen Palette an Sensoren fiir die unterschiedlichen Kéltemittel verwendet werden. Dazu
zahlen Ammoniak, Kohlendioxid, Fluorkohlenwasserstoffe und Kohlenwasserstoffe.
Die GD Gaswarngerite sind voreingestellt, dadurch konnen sie im Servicefall und bei der wiederkehrenden Priifung
schnell und einfach ausgetauscht werden.
GD, Gaswarngerit, Standard Version
Kaltemittel:
Ammoniak (R717): Typ GDA
& o] Kohlendioxid (R744): Typ GDC
= Halogenkohlenwasserstoff - HFCKW (R22, R123): Typ GDHC
HFC (R404A, R410A, R134A, R407C, R507): Typ GDHF
Kohlenwasserstoff - Propan (R290, R600, R600A, R1270)
© Typ GDH
Versorgungsspannung: 12-24V Wechselstrom / 12-30V Gleichstrom
Ausgangssignale: 4-20mA, 0-10V, 0-5V
RS 485 Kommunikation: z.B: Danfoss m2
Typ Bestell-Nr. Kaltemittel Sensor Alarmgr. niedr./hoch Schutzart Bereich Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[ppm] [ppm] [kg] [EUR] [CHF]
GDHC SC 1000 148H5100 HFCKW Halbleiter 500/ 900 IP 30 0-1000 1.02 -| 542,80 879,00
GDHF SC 1000 148H5110 HFKW Halbleiter 500/ 900 IP30 0-1000 1.02 -| 542,80 879,00
GDAEC 100 148H5000 R717 Elektrochemisch 25/35 IP 30 0-100 1.02 -| 863,60 1.399,00
GDA CT 30000 148H5030 R717 Katalytisch 500 /10000 IP30 0-30000 1.02 -| 789,50 1.279,00
GDA EC 1000 148H5010 R717 Elektrochemisch 500/ 900 IP30 0-1000 1.02 -| 863,60 1.399,00
GDA SC 10000 148H5020 R717 Halbleiter 5000 / 9000 IP 30 0-10000 1.02 -| 740,20 1.199,00
GDH CT 5000 148H5160 R744 Katalytisch 2000/ 4000 IP30 0-5000 1.05 -| 863,60 1.399,00
GDC IR 10000 148H5070 R744 Infrarot 5000/ 9000 IP 30 0-10000 1.02 -| 92530 1.499,00
GD, Gaswarngerat, Tieftemperatur
Kaltemittel:
Ammoniak (R717): Typ GDA
Kohlendioxid (R744): Typ GDC
Halogenkohlenwasserstoff - HFCKW (R22, R123): Typ GDHC
HFC (R404A, R410A, R134A, R407C, R507): Typ GDHF
Kohlenwasserstoff - Propan (R290, R600, R600A, R1270)
Typ GDH
Versorgungsspannung: 12-24V Wechselstrom / 12-30V Gleichstrom
Ausgangssignale: 4-20mA, 0-10V, 0-5V
RS 485 Kommunikation: z.B: Danfoss m2
Typ Bestell-Nr. Kalte-mittel Sensor Alarmgr. niedr./hoch Schutzart Bereich Gewicht VE-Stiick Preis Preis
ppm] lppm] lkg] [EUR] [CHF]
GDHC SC 1000 148H5104 HFCKW Halbleiter 500/ 900 IP 40 0-1000 0.70 - 735,20 |  1.191,00
GDHF SC 1000 148H5114 HFKW Halbleiter 500/ 900 IP 40 0-1000 0.56 - 735,20 | 1.191,00
GDAEC 100 148H5004 R717 Elektrochemisch 25/35 IP 40 0-100 0.57 - 1.056,00 | 1.711,00
GDA EC 1000 148H5014 R717 Elektrochemisch 500/ 900 IP 40 0-1000 0.57 8| 1.056,00 | 1.711,00
GDA SC 10000 148H5024 R717 Halbleiter 5000/ 9000 IP 40 0-10000 0.69 - 932,60 | 1.511,00
GDA CT 30000 148H5034 R717 Katalytisch 500/ 10000 IP 40 0-30000 0.58 5 982,00 |  1.591,00
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GD, Gaswarngerat, IP 65 Schutzart

Kaltemittel:

Ammoniak (R717): Typ GDA

Kohlendioxid (R744): Typ GDC

Halogenkohlenwasserstoff - HFCkW (R22, R123): Typ GDHC

HFC (R404A, R410A, R134A, R407C, R507): Typ GDHF
Kohlenwasserstoff - Propan (R290, R600, R600A, R1270)

Typ GDH

Versorgungsspannung: 12-24V Wechselstrom / 12-30V Gleichstrom
Ausgangssignale: 4-20mA, 0-10V, 0-5V

RS 485 Kommunikation: z.B: Danfoss m2

Gaswarngerat, GD

Typ Bestell-Nr. Kélte-mittel Sensor Alarmgr. niedr./hoch Schutzart Bereich Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[ppm] [ppm] [kg] [EUR] [CHF]

GDHC SC 1000 148H5102 HFCKW Halbleiter 500/900 IP 65 0-1000 0.81 2 1.014,00 1.643,00
GDHF SC 1000 148H5112 HFKW Halbleiter 500/900 IP 65 0-1000 0.94 - 1.014,00 1.643,00
GDA EC 100 148H5002 R717 Elektrochemisch 25/35 IP 65 0-100 0.81 6 1.334,80 2.162,00
GDA EC 1000 148H5012 R717 Elektrochemisch 500/ 900 IP 65 0-1000 0.95 - 1.334,80 2.162,00
GDA SC 10000 148H5022 R717 Halbleiter 5000 /9000 IP 65 0-10000 0.86 = 1.211,40 1.962,00
GDA CT 30000 148H5032 R717 Katalytisch 500/ 10000 IP 65 0-30000 0.78 - 1.260,70 2.042,00
GD, Gaswarngerit, Ex-Schutz

Kéltemittel:

Ammoniak (R717): Typ GDA

Kohlendioxid (R744): Typ GDC

Halogenkohlenwasserstoff - HFCKW (R22, R123): Typ GDHC

HFC (R404A, R410A, R134A, R407C, R507): Typ GDHF

Kohlenwasserstoff - Propan (R290, R600, R600A, R1270)

Typ GDH

Versorgungsspannung: 12-24V Wechselstrom / 12-30V Gleichstrom

Ausgangssignale: 4-20mA, 0-10V, 0-5V

RS 485 Kommunikation: z.B: Danfoss m2
Typ Bestell-Nr. Kaltemittel Sensor Alarmgr. niedr./hoch Schutzart Bereich Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[ppm] [ppm] [kg] [EUR] [CHF]
GDH CT 5000 148H5163 R 744 Katalytisch 2000 / 4000 IP 65 0-5000 4.20 = 1.529,70 2.478,00
GD, Gaswarngerat, Sensor
Typ Bestell-Nr. Anwendung VE-Stiick Preis Preis
[EUR] [CHF]

GDA CT 30000 Sensor PCB 148H5203 GDA CT 30000 Sensor Tafel - 333,10 540,00
GDA CT 30000 Sensor PCB Ext 148H5211 GDA CT 30000 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf - 656,70 1.064,00
GDA EC 100 Sensor PCB 148H5200 GDA EC 100 Sensor Tafel = 535,80 868,00
GDA EC 100 Sensor PCB Ext 148H5208 GDA EC 100 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf 10 861,50 1.396,00
GDA EC 1000 Sensor PCB 148H5201 GDA EC 1000 Sensor Tafel 10 535,80 868,00
GDA EC 1000 Sensor PCB Ext 148H5209 GDA EC 1000 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf - 861,50 1.396,00
GDA SC 10000 Sensor PCB 148H5202 GDA SC 10000 Sensor Tafel = 169,70 275,00
GDA SC 10000 Sensor PCB Ext 148H5210 GDA SC 10000 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf - 491,20 796,00
GDCIR 10000 Sensor PCB 148H5204 GDC IR 10000 Sensor Tafel = 572,90 928,00
GDH CT 5000 Sensor PCB 148H5207 GDH CT 5000 Sensor Tafel - 333,10 540,00
GDH CT 5000 Sensor PCB Ext 148H5214 GDH CT 5000 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf = 656,70 1.064,00
GDHC SC 1000 Sensor PCB 148H5205 GDHC SC 1000 Sensor Tafel 16 169,70 275,00
GDHC SC 1000 Sensor PCB Ext 148H5212 GDHC SC 1000 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf - 491,20 796,00
GDHF SC 1000 Sensor PCB 148H5206 GDHF SC 1000 Sensor Tafel - 169,70 275,00
GDHF SC 1000 Sensor PCB Ext 148H5213 GDHF SC 1000 Sensor Tafel und Extern Sensorkopf - 491,20 796,00
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Verbundregler

Verbundregler
Die ADAP-KOOL® Regelsysteme fiir Kédlteanlagen bieten eine unerreichte Flexibilitat an Losungen fiir den
Lebensmitteleinzelhandel. Sie sind ausbaufahig und zukunftssicher. Die Danfoss Verbundregler sorgen dafiir, dass
Kéalteanlagen bei optimaler Leistung mit weniger Energie auskommen. Die Verdichter von Danfoss, die in

Verbundanlagen verwendet werden, sind ebenfalls in dieser Preisliste aufgefiihrt.

EKC 331T, Leistungsregler

Danifi

EKC 331T regelt fiir bis zu 4 Stufen abhéngig vom Eingangsdruck oder -temperatur die Leistung der Verdichter oder Verflussigerlufter in kleineren

Kélteanlagen.
Temperaturfiihler = AKS (PT1000)
Drucktransmitter = AKS 32R oder AKS 33
Spannungseing = 0-10 Vd.c.
Display = integriert

Typ

EKC331T

Bestell-Nr.

084B7105

Erlduterung

4 Relais/ AKS 32R/ AKS

Versorgungssp.
[Va.cl]

230

Freq.
[Hz]

50/60

Leistungsa.
wi

5

Packung

Multipack

Gewicht
Lkg]
0.36

VE-Stiick

Preis
[EUR]

403,80

Preis
[CHF]

654,00

AK-PC 530 (EKC 531 D1), Verbundregler *NEU*

Der AK-PC 530 wird zur Regelung von Verdichtern und Verflussigerlufterstufen (mit der ohne AKD Frequenzumrichter) im kleinen und mittleren
Kélteanlagen verwendet. Die Ansteuerung kann tiber Drucktransmitter oder Temperatursensor erfolgen. Firr die Erweiterung der 8

standardmaBigen Ausgange zur Regelung, kénnen ein oder zwei EKC 331T mit bis zu weiteren 8 Liifterstufen angeschlossen werden.
Der analoge Ausgang kann zur Ansteuerung des AKD Frequenzumrichters zur Drehzahlregelung der Verflussigerlufter verwendet werden. Die

Dispaly = EKA 161 bis EKA 165 + Kabelverbindung
Erweiterungsmodul = EKC 331T
Frequenzumrichter fir Verflissigerltfter AKD 2800 oder AKD 102
Datenkommunikationsmodul = EKA 175

Einstellung des Reglers ist durch vordefinierte Parameter sehr benutzerfreundlich.
Die Anzeige und Bedienung erfolgt entweder Gber das Netzwerk oder mit einem direkt angeschlossenen Display mit Funktionstasten Typ EKA
162 oder EKA 165.

Temperaturfiihler = Typ AKS (PT1000)
Drucktransmitter = Typ AKS 32R + Kabelverbindung

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Vac] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]

AK-PC 530 084B8007 8 Stufen (Relais) / Universal/AKD 24 50/60 8 Multipack 0.58 10 830,20 1.345,00
AK-PC 730 Verbundregler *NEU*

Der AK-PC 730 ist ein Verbundregler fiir mittlere und gréBere Verbundanlagen.

Er regelt bis zu 4 Verdichter und bis zu 3 Leistungsstufen pro Verdichter.

AK-PC 730 ermdglicht die Regelung eines Verdichters (z.B.der Grundlastverdichter mit AKD Frequenzumrichter)

Temperatursensor = Typ AKS (Pt1000)

Drucktransmitter = Typ AKS 32R + Kabel

Display = EKA 161 bis 165 (oder tber PC mit AKM/EM 100)

Statusanzeige: LEDs an dem Regler

Erweiterungsmodule fiir weitere Ein-/Ausgange

AK XM 101 = Modul mit 8 analogen Eingdngen

AK XM 102 = Modul mit 8 digitalen Eingdngen

AK XM 107 = Impulszéhler

AK XM 205 = Modul mit 8 Al / 8 DO
Typ Best.Nr. Digitale Analoge Sprachen Modul GroBe | Versorgungssp. | Freq. | Leistungsa. | Packung | VEStiick | Gewicht | Preis Preis

Ausgidnge | Eingange
[Vac] [Hz] wij kgl [EUR] [CHF]

AK-PC | 08020116 | 8 1 UK,D,F,INL | 1% (216mm) | 24 50/60 |8 Multipack 4079 1.250,00 | 2.025,00
730
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Danfoss AK- Baureihe Verbundregler mit DANBUSS® Datenkommunikation

AK-PC 840 (AK2-PC 311A), Verbundregler *NEU*

Der AK-PC 840 ist ein Verbundregler fiir mittlere und gréBere Verbundanlagen.
Er regelt bis zu 12 Verdichter und bis zu 3 Leistungsstufen pro Verdichter.
AK-PC 840 erméglicht die Regelung eines Verdichters (z.B.der Grundlastverdichter mit AKD Frequenzumrichter)

Temperatursensor = Typ AKS (Pt1000)

Drucktransmitter = Typ AKS 32R + Kabel

Display = EKA 161 bis 165 (oder tiber PC mit AKM/EM 100)
Statusanzeige: LEDs an dem Regler

Erweiterungsmodaule fiir weitere Ein-/Ausgéange

AK XM 101 = Modul mit 8 analogen Eingdngen

AK XM 102 = Modul mit 8 digitalen Eingdngen

AK XM 107 = Impulszahler

AK XM 205 = Modul mit 8 Al /8 DO

D

Typ Bestell- Digitale | Analoge Sprachen Modul GréBe | Versorg- Freq. | Leistungsa. | Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. Ausgiéng | Eingdnge ungssp.
e
[Va.c] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]

AK-PC 080Z0111 | 8 11 UK, D,F,i,NL | 1% 24 50/60 | 8 Multipack | 0.80 4| 1.768,20 | 2.864,00
840 (216 mm)
AK-CH 650 Chiller-Regler *NEU*

AK-CH 650 wird zur Leistungsregelung von Fliissigkeitskiihlsatzen eingesetzt.

Er regelt die Verdichter, Lufter, Pumpen, Abtauzyklen und Ein-/Ausschaltung der Einspritzung des Warmetauschers.

Typ Best.Nr. Erlauterung Sprache(n) Verssorgungssp. Leistungsa. VE-Stiick Gewicht Preis Preis
[Vac] wi [kg] [EUR] [CHF]
AK-CH 650 080Z0131 1-4 EVAP./ AKS32R/ 3 DISPLAYS UK, D, F,NL, | 24 8 -10.78 1.150,00 1.863,00

AK-PC 420, Riickkiihlregler *NEU*

AK-CH 420 ist ein kompletter Leistungsregler fiir Riickkiihler(Kuhltirme) inkl. Lifter, 3-Wege-Ventil, Pumpen und Warmertickgewinnung sowie
Ausgang zur Drehzahlregelung.

D

Typ Best.nr. Erlduterung Verssp. Freq. K kation L Verpackung VE-Stiick Gew. Preis Preis
Vacl] [Hz] w] [kg] [EUR] [CHF]
AK-PC 420 084B8008 Ruickkiihlregler 24 50/60 LON/ ETHERNET 8 Multipack 10 | 0.53 680,00 1.102,00
Danfoss AK- Baureihe Verbundregler mit DANBUSS® Datenkommunikation
Verbundregler AKC
AKC 25H1, Verbundregler
AKC 25H1 ist ein Leistungsregler fur Verdichter und Verfllssiger mit insgesamt bis zu neun Stufen in einer Verbundanlage.
Temperaturfiihler = Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer = Typ AKS 32
Display = Typ AKA 14/15
Typ Bestell-Nr. Erlauterung Sprachen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE- Preis Preis
Stiick
[Va.cl] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
AKC 25H1 084B2017 9 DI/ 9 DO/ Basis Funktionen UK, D, F 230 50/60 12 Multipack 2.66 = 1.833,90 2.971,00

DI = Digitale Eingdnge
DO = Digitale Ausgdnge
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Danfoss AK- Baureihe Verbundregler mit DANBUSS® Datenkommunikation

AKC 25H3, Verbundregler

Danifi

AKC 25H3 ist ein Leistungsregler fiir Verdichter und Verfliissiger mit insgesamt bis zu neun Stufen in bis zu zwei unabhédngigen Verbundanlagen.
Temperaturfiihler = Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer = Typ AKS 32
Display = Typ AKA 14/15

Typ

AKC 25H3

Bestell-Nr.

084B2039

Erlduterung Sprachen Versorgungssp. Freq.

[Vac] [Hz]
9DI/9 DO/ UK, D, F, 230 50/60
2 Verbunde DK, E

Leistungsa. Packung Gewicht
wi [kg]
12 Multipack 2.75

VE-Stiick

Preis
[EUR]

2.163,30

Preis
[CHF]

3.505,00

DI = Digitale Eingdnge
DO = Digitale Ausgdnge

AKC 25H5, Verbundregler

AKC 25HS5 ist ein Leistungsregler fur Verdichter und Verfllssiger mit insgesamt bis zu neun Stufen in einer Verbundanlage.

Er bietet auBerdem die M&glichkeit, verschiedene Stufengréen und die Drehzahl der VerflussigerlUfter zu regeln. Damit wird eine noch bessere
Anpassung der Leistung an die aktuelle Last erreicht.
Temperaturfiihler = Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer = Typ AKS 32
Display = Typ AKA 14/15

Typ Bestell-Nr. | Erlauterung Sprachen | Versorgungssp. Freq. | Leistungsa. Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Va.cl] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
AKC 25H5 084B2020 9 DI/ 9 DO/ Erweiterte Funktion UK, D, F 230 50/60 | 12 Multipack | 2.75 = 2.864,30 4.640,00

DI = Digitale Eingédinge
DO = Digitale Ausgdnge

AKC 25H7, Verbundregler fiir Soleanlagen

AKC 25H7 ist ein Leistungsregler fiir Soleanlagen zur Regelung von Verdichtern und Verfliissigern mit insgesamt bis zu 11 Stufen in einer
Verbundanlage.
Er bietet auBerdem die Méglichkeit, verschiedene StufengréRen und die Drehzahl der Verfliissigerliifter sowie die Uberhitzung, Kalt- und
Warmsoletemperatur zu regeln.
Temperaturfiihler: Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer: Typ AKS 32
Externes Display: Typ AKA 14/15

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Sprachen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Vac] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
AKC 25H7 08482022 8 DI/ 11 DO/ Solekiihlung UK, D, F 230 50 12 Multipack 2.76 S 3.580,10 5.800,00

DI = Digitale Eingdnge
DO = Digitale Ausgdnge

AKC 22H ist ein Alarmmodul fir AKC 25H- Verbundregler. Es zeigt eine Alarmmeldung an, wenn in der Sicherheitskette eine Stérung vor liegt.
Bis zu vier Alarmmodule kdnnen an einen AKC 25H Regler angeschlossen werden. Jedes Alarmmodul kann zwei Sicherheitsketten Gberwachen.
Das Alarmmodul ist auBerdem mit einem Schalter fiir jeden Verdichter versehen, um die Regelung auszuschalten, so dass die Verdichter manuell
zugeschaltet werden kénnen ohne vorheriges Ausschalten der Sicherheitsketten.

Typ Bestell-Nr. Erlauterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[Vacl] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
AKC 22H 084B2050 Alarmmodul / 2 Verdichter 230 50/60 3 Multipack 1.03 4 741,20 1.201,00
Zubehér 084B2072 Montagesatz fir AKC 22 - - - Multipack 0.32 21 57,10 92,50
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2 g Kiihistellenregler mit thermostatischen Expansionsventile EKC

Kiihlstellenregler mit thermostatischen Expansionsventile EKC
Kihlstellenregler fiir kdltetechnische Anwendungen und Kiihlrdaume. Abhéangig von der Ausfiihrung wird auch die
Abtauung und die Verdampferliifter angesteuert.

Kiihlstellenregler, EKC

Kiihlstellenregler mit verschiedenen Funktionen zur Temperatur- und Abtauregelung mit und ohne Ansteuerung der
Verdampferliifter.

EKC 101, Kiihistellenregler

Auslaufartikel — Nachfolger EKC 102.
EKC 101 fur Schalttafeleinbau zur Temperaturregelung mit Kiihl- oder Heizfunktion.
Temperatursensor = EKS 111 (PTC 1000).

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.cl [Hz] w] [kg] [EUR] [CHF]
EKC 101 084B7020 Standard, 2-Stellen 230 50/60 25 Multipack 0.19 30 68,00 110,00

EKC 102, Kiihistellenregler

EKC 102 Regler furr Schalttafeleinbau zur Regelung von Temperatur, Abtauung und Verdichterbetrieb.
Einmal bzw. Zweimal Temperaturfiihler= Typ EKS (PTC 1000), AKS (PT 1000) oder NTC.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vacl] [Hz] w] [kg] [EUR] [CHF]

EKC 102A 084B8500 C 1DO/1Al 230 50/60 1 Multipack 0.19 20 47,40 76,80

EKC 102B 084B8501 C,C-A 2DO/1DI/2Al 230 50/60 15 Multipack 0.21 20 53,60 86,80

EKC 102C 084B8502 C,D-A 2DO/1DI/2Al 230 50/60 15 Multipack 0.23 20 59,70 96,70

EKC 102D 084B8506 C,D,F 3DO/1DI/2Al 230 50/60 2 Multipack 0.24 20 71,10 115,00

EKC 201, Kiihistellenregler

Auslaufartikel - Nachfolger EKC 102 bzw. EKC 202.

EKC 201 fiir Schalttafeleinbau zur Temperaturregelung durch Ein/Aus-Schaltung des Verdichters.

Den Regler gibt es in verschiedenen Versionen - vom einfachen Temperaturregler (1 Relais) bis zum kompletten Kihlistellenregler (3 Relais). Alle
Versionen haben eine Alarmfunktion.

Temperaturfiihler = Typ EKS 111 (PTC 1000) oder AKS 12 (PT 1000).

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versor- Versor- Leistungsa. Freq. Packung Gewicht VE- Preis Preis
gungssp. gungssp. Stiick
Vacl] [Va.c/d.cl wi [Hz] [kg] [EUR] [CHF]
EKC 201 084B7510 C, D, F, A/ ohne Fiihler = 12 25 50/60 Multipack 0.16 20 106,10 172,00
EKC 201 084B7512 C, A/ ohne Fuihler 230 - 25 50/60 Multipack 0.16 20 85,50 139,00
EKC201C 084B7068 C, D, F, A/ ohne Fiihler / DI, DO = 12 2.5 50/60 Multipack 0.15 20 127,70 | 207,00
C=Verdichter
D = Abtauung
F = Lifter
A=Alarm

DI = Digitale Eingdnge

DO = Digitale Ausgdnge

Fiir Zubehor zu EKC 201, siehe Abschnitt "EKC, Zubehér und Ersatzteile”.
EKC 201C hat einen Ausgang fiir ein zusdtzliches Display vom Typ EKA 161

EKC 202, Kiihlstellenregler

EKC 202 Regler kdnnen fiir viele verschieden kaltetechnische Anwendungen eingesetzt werden. Von der Regelung der Lufttemperatur und
Abtaung bis hin zu ansprucksvollen Regelaufgaben inkl. Licht- und Liiftersteuerung.

Kompakter Aufbau: 230V a.c. Spannungsversorgung, 4 Relais und eingebauter Echtzeituhr. Mit zusatzlichen Modulen kann die Funktionalitat
noch erweitert werden z.B. RS 485 Netzwerk oder Batteriepufferung.

Zweimal Temperaturfihler= Typ EKS (PTC 1000), AKS (PT 1000) oder NTC.

HACCP und EN 441-13: Werkskalibrierung stellt sicher, dass die Messgenauigkeit aller EKC 202-Regler in Kombination mit einem PT1000-Fihler
die Anforderungen der EN 441-13 Ubertrifft.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vacl] [Hz] w] [kg] [EUR] [CHF]

EKC 202A 084B8521 C,D-A 2DO/1DI/2Al 230 50/60 1,5 Multipack 0.23 20 76,20 123,00

EKC 202B 084B8522 C,D,F 3DO/1DI/2Al 230 50/60 2 Multipack 0.25 20 90,60 147,00

EKC 202C 084B8523 C,D,F,A-L 4DO/1DI/2Al 230 50/60 25 Multipack 0.26 20 97,90 159,00

EKC 202D 084B8536 C,D,F,A-L-R 4DO/2DI/3Al 230 50/60 25 Multipack 0.26 20 109,20 177,00
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Kiihistellenregler, EKC

AK-CC 210/ 250 (EKC 204A), Kiihistellenregler *NEU*

Danifi

Der AK-CC 210 / AK-CC 250 wird zur Temperaturregelung fiir kaltetechnische Anwendungen in Supermérkten eingesetzt. Durch die vielen
vordefinierten Anwendungen bieten sich viele Moglichkeiten. Flexibilitét besteht fiir neue Anlagen als auch fiir den Service. Mit einer einfachen
Vorauswahl kann der AK-CC 210 / AK-CC 250 an 9 verschiedene Anwendungen angepasst werden - von der Lufttemperaturregelung mit
Abtaufunktionen bis hin zum umfassenden Kihlstellenregler mit der Ansteuerung von 2 Verdichtern, Licht, Lifter, Rahmenheizung,
Heilgasabtauung und eines Alarmausganges. AK-CC 210 kann mit einem externen Display und Datenkommunikationsmodul versehen werden.
AK-CC 250 verfligt Uber ein integriertes MOD-BUS Datenkommunikationsmodul.

Typ

AK-CC210
AK-CC 250

Bestell-Nr.

084B8520
084B8524

Erlduterung

C,D,F,A-L-R 4DO/2DI/3Al
C,D,F,A-L-R 4DO/2DI/3AI MOD-BUS integriert

Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht
Va.c] [Hz] w]

230 50/60 25 Multipack 0.28

230 50/60 2.5 Multipack -

VE-Stiick Preis Preis
[EUR] [CHF]

20 123,60 200,00

- 140,10 227,00

AK-CC 450, Kiihlstellenregler *NEU*

AK-CC 450 ist ein flexibler Kihlstellenregler mit thermostatischem Expansionsventil und integriertem Display und Mod-Bus-Modul.
AK-CC 450 ermoglicht die Energieoptimierung der KiihIstelle. Anwendungsspezifische Voreinstellungen bieten eine schnelle Anpassung an

verschiedene Kithimébel und - rdume. Je nach Anwendung kann auch mehr als ein Verdampfer geregelt werden.
Expansionsventil = Typ AKV
Temperaturfiihler = Typ EKS/AKS (PT 1000)
Display = Typ EKA 161 bis 165

Diverse Busmodule = Typ EKA

Typ

AK-CC 450

Bestnr.

084B8022

Erlduterung

Kihlstellenregler

mit Schraubklemmen

230

Versorgungssp.

[Va.c]

Packung

Multipack

VE Stiick

Gewicht

Lkg]
10 | 0.54

Preis

[EUR]
319,30

Preis

[CHF]
517,00

EKC 301, Kiihistellenregler

EKC 301 fir DIN- Schienenmontage zur Temperaturregelung durch Ein/Aus-Schaltung des Verdichters.
Den Regler gibt es in verschiedenen Versionen - vom einfachen Temperaturregler (1 Relais) bis zum kompletten Kihlstellenregler (3 Relais).
Alle Versionen haben eine Alarmfunktion.
Temperaturfiihler = Typ EKS 111 (PTC 1000) oder AKS 12 (PT 1000)

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.cl [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
EKC 301 084B7516 C, A/ ohne Fiihler 230 50 5 Multipack 0.30 24 106,70 173,00
EKC 301 084B7518 C, D, F, A/ ohne Fiihler 230 50 5 Multipack 0.31 12 145,80 236,00
C=Verdichter
D = Abtauung
F = Liifter
A=Alarm
EKC 101, 201, 301, Kiihistellenregler, Zubehor und Ersatzteile
Transformator und Montagezubehor
Typ Bestell-Nr. Erlduterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Lkgl [EUR] [CHF]
Zubehor 084B7127 Transformator 230/12V 3 W Multipack 0.20 48 7,40 12,00
EKC 102, 202, AK-CC 210/ 250 (EKC 204 A) Kiihlstellenregler, Zubehor und Ersatzteile
Transformator und Montagezubehor
Typ Bestell-Nr. Erlauterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[kg] [EUR] [CHF]
EKA 182A 084B8567 Kopierstecker mit 25 Programmplétzen Multipack 30 61,30 99,30
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2 g Medientemperaturregler, EKC

Medientemperaturregler, EKC

Stetige Regler zur genauen Temperaturregelung mit Frostschutz (Wahl des Einschwingverhaltens) und Alarmfunktion
sowie Ansteuerung der Liifter.

EKC 361, Medientemperaturregler

Regler fiir den Einsatz bei hohen Anforderungen an die Temperaturregelung bei Kalteanlagen wie z.B.:
Kihlrdumen fir Obst und Nahrungsmittel

Kélteanlagen

Verarbeitungsraumen in der Lebensmittelindustrie

Prozesskiihlung von Flussigkeiten

Einmal Temperaturfihler AKS (PT 1000).

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Spez. Werkseinst. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
EKC 361 084B7060 CVQ,KVQ, ICM = 50/60 5 Multipack 0.36 12 550,10 891,00

EKC 368, Medientemperaturregler

Der EKC 368 wird fiir ein elektrisches Regelventil Typ KVS eingesetzt, z.B. wenn hohe Anforderungen an die Kiihlung von unverpackter Ware
gestellt werden, wie dies im Feinkostbereich, wie auch bei Fleisch-, Obst- und Gemusekiihlrdumen, sowie in speziellen Containern aber auch in
Klimaanlagen tiblich ist. Der Regler hat integrierte Abtaufunktionen. Temperaturfiihler = Typ AKS (PT 1000 Ohm).

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Sprachen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vacl] [Hz] [wi kgl [EUR] [CHF]
EKC 368 084B7079 KVS UK 24 50/60 5 Multipack 0.36 12 512,90 831,00

Kiihlstellenregler mit elektronischer Expansionsventilregelung EKC/AKC/AK
Regelungen fiir kéltetechnische Anwendungen je nach Ausfiihrung von einem und mehreren Verdampfern. Die Regler
verfiigen iiber Funktionen zur Temperaturregelung, Abtauung, Rahmenheizung und Liifteransteuerung.

EKC 414A1, Kiihlstellenregler

Der EKC 414A1 ist eine komplette Regelungseinheit fiir Kilteanwendungen, der die Uberhitzung durch einen Druckmessumformer und einen
Temperaturfiihler regelt.

Der Regler kann einen Verdampfer betreiben.

Expansionsventil = Typ AKV

Temperaturfiihler = Typ EKS/AKS (PT 1000)

Druckmessumformer = Typ AKS 32R

Display = Typ EKA 161 bis 164

Typ Bestell-Nr. | Erlauterung Sprachen | Vers Freq. | Lei g Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis

[Va.c] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]
EKC 084B8011 Kiihlung / Abtauung / Lufter / Alarm / LON UK 230 50/60 |5 Multipack | 0.54 10 | 514,00 | 833,00
414A1

AK-CC 550, Kiihlstellenregler *NEU*

AK-CC 550 ist ein flexibler Kiihlstellenregler; er regelt die Uberhitzung durch einen Druckmessumformer

AK-CC 550 ermdglicht die Energieoptimierung der kompletten Kiihlistelle. Anwendungsspezifische Voreinstellungen bieten eine schnelle

Anpassung an verschiedene Kiithimébel und - rdume. Je nach Anwendung kann auch mehr als ein Verdampfer geregelt werden.
- Expansionsventil = Typ AKV

Temperaturfiihler = Typ EKS/AKS (PT 1000)

Druckmessumformer = Typ AKS 32R

Display = Typ EKA 161-164

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Packung VE-Stiick Gewicht Preis Preis
[Vac] [kg] [EUR] [CHF]
AK-CC 550 084B8020 Kiihlstellenregler 230 Multipack 10 | 0.54 479,00 776,00
mit Schraubklemmen

AK-CC 750 (AK2-CC 303A), Kiihistellenregler *NEU*

AK-CC 750 Kuhlstellenregler reglet bis zu 4 Verdampfer in Kihimébeln oder Kiihlrdumen. Frei programmierbare Ein-und Ausgénge des Reglers
ermdglichen eine Anpassung an fast alle Anwendungen.

Expansionsventil = Typ AKV oder TEV.

Temperaturfiihler = Typ AKS (PT 1000).

Druckmessumformer = Typ AKS 32R.

Display = Typ AK2-OD 101A/-102A

Typ Bestell-Nr. Anwendung Sprache Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Vac] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
AK-CC750 080Z0121 Kiihlstellenregler UK, D, F 24 50/60 8 Multipack 0.81 4 834,10 1.351,00
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Uberhitzungsregler, EKC 2 g

AKC 114A/115A/116A, Kiihlistellenregler

Kuhlstellenregler mit Bedarfsabtauung fiir elektrische Abtauung.

Uberhitzung wird durch Signale von einem Druckmessumformer und einem bis drei Temperaturfiihler geregelt.
Expansionsventil = Typ AKV.

Temperaturfihler = Typ AKS (PT 1000 Ohm)

Druckmessumformer = Typ AKS 32R

Display = Typ AKA 14/15

Typ Bestell-Nr. Erlduterung P Sprachen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht | VE-Stiick Preis Preis
[Vac] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]

AKC 114A 084B6171 1 Verdampfer / IP30 IP30 UK,D, F 230 50/60 7 Multipack 1.65 12 681,00 1.103,00

AKC115A 084B6173 2 Verdampfer / IP30 IP 30 UK, D, F 230 50/60 8 Multipack 227 - 872,10 1.413,00

AKC116A 084B6175 3 Verdampfer / IP30 IP 30 UK, D, F 230 50/60 9 Multipack 232 = 1.019,90 1.652,00

Uberhitzungsregler, EKC
Regler fiir einen Verdampfer u.a. in Kiihlrdumen und Prozesskiihlung mit genauer Temperaturregelung und
elektronischer Expansionsventilfunktion.

EKC 312, Uberhitzungsregler fiir ETS Schrittmotorventile

Der Regler EKC 312 und das Schrittmotorventil Typ ETS werden zu prazisen Regelung der Uberhitzung in Kilteanlagen eingesetzt, z.B.:
« Prozesskalte (Kaltwassersatze)

« Kihlraum (Luftkihler)

« Klimaanlage

Temperaturfiihler: Typ AKS (PT 1000)

Druckmessumformer: Typ AKS 33

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vac] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
EKC312 084B7250 ETS 24 50/60 8 Multipack 0.38 12 262,70 426,00

EKC 315A, Uberhitzungsregler

Der Regler EKC 315A wird zur prazisen Regelung der Uberhitzung und, wenn gewiinscht aucht der Temperatur, eingesetzt.

Kombinierbar mit den Expansionsventilen: Typ TQ/PHTQ/TEAQ/AKV/AKVA sowie dem neuen Schrittmotorventil Typ ICM.

Erweiterung: Mit dem EKC 347 als Slave Modul kann ein Verdampfer mit zwei Expansionsventilen und einem Uberhitzungssignal geregelt werden.
Externer Eingang / Ausgang: 0-20 mA, 4-20 mA

Temperaturfiihler: Typ AKS (PT 1000)

Druckmessumformer: Typ AKS 33

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.cl] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
EKC315A 084B7086 AKV, ICM, TQ 24 50/60 5 Multipack 0.36 12 554,40 898,00

EKC 316A, Uberhitzungsregler fiir ETS Schrittmotorventile

Der Regler EKC 316A und das Schrittmotorventil Typ ETS werden zu prazisen Regelung der Uberhitzung und, wenn gewiinscht, auch der
Temperatur in Kélteanlagen eingesetzt, z.B.:

« Prozesskalte (Kaltwassersatze)

« Kithlraum (Luftkihler)

« Klimaanlage

Externer Eingang / Ausgang: 0-20 mA, 4-20 mA

Temperaturfihler: Typ AKS (PT 1000)

Druckmessumformer: Typ AKS 33

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.cl] [Hz] [wi kgl [EUR] [CHF]
EKC316A 084B7088 ETS 24 50/60 8 Multipack 0.38 12 503,70 816,00

Zubehor fiir elektronische Regelungen
Dieses Kapitel beinhaltet Fiihler fiir Temperatur, Druck und Zubehor fiir die EKC / AKC / AK-Baureihen wie z.B. Displays,
LON-, Echtzeituhr- und Erweiterungsmodule. Weiterhin sind AKV, TQ, KVQ,ETS, KVS, PHTQ und AKS 41 aufgefiihrt.

Erweiterungsmodule, AK
Erweiterungsmodul fiir Regler der AK Baureihe.
Die Module sind fiir Anwendungen, in denen mehr Ein- / Ausgédnge als auf dem Basisregler vorhanden, bestimmt.

AK-XM 100, Erweiterungsmodule

AK-XM Modaule sind fir Anwendungen, in denen mehr Ein- / Ausgange als auf dem Basismodul vorhanden sind, bestimmt.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Modul GroBle Kommunik. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[kg] [EUR] [CHF]
AK-XM 101A 080Z0007 8 Analoge Eingénge ¥ (72 mm) AK Lokaler Bus Multipack 0.32 27 296,60 480,00
AK-XM 102A 080Z0008 8 Digitale Eingdnge 0- 80V Y2 (72 mm) AK Lokaler Bus Multipack 0.50 - 352,30 571,00
AK-XM 102B 08020009 8 Digitale Eingange 80 - 260 V % (72 mm) AK Lokaler Bus Multipack 0.28 10 361,10 585,00
AK-XM 107A 08020020 Impulszahler/ 6 Eingénge Y2 (72 mm) AK Lokaler Bus Multipack 0.26 - 395,00 640,00
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2 g Displays

AK-XM 200, Erweiterungsmodule

AK-XM Module sind fiir Anwendungen, in denen mehr Ein- / Ausgénge als auf dem Basismodul vorhanden sind, bestimmt.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Modul GroBle Kommunik. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
kgl [EUR] [CHF]
AK-XM 204A 080Z0006 8 Digitale Ausgange 1 (144 mm) AKinterner Bus Multipack 0.68 - 381,10 617,00
AK-XM 204B 08020016 8 Digitale Ausgédnge mit Hand/0/Auto-Schalter 1 (144 mm) AKinterner Bus Multipack 1.50 18 471,70 764,00
AK-XM 205A 08020005 8 Analoge Eingange und 1 (144 mm) AKinterner Bus Multipack 2.00 8| 579,90 939,00
8 Digitale Ausgange
AK-XM 205B 080Z0015 8 Analoge Eingénge und 1(144 mm) AKinterner Bus Multipack 1.85 12 664,40 1.076,00
8 Digitale Ausgange mit Hand/0/Auto-Schalter

AK-OB, Erweiterungsmodule

AK-OB ist ein Erweiterungsmodul fiir AK2 Regler zur Ansteuerung von AKD.
Das Modul hat zwei Ausgadnge (Ausgangssignal von 0 - 10 V) und wird in den Verbundregler eingebaut.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Analoge Optionen Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Ausgédnge
(RO)
[kg] [EUR] [CHF]
AK-OB 003A 08020251 Analoges Ausgangsmodul 2 2x 0-10V Ausgangssignal Multipack 0.04 45 275,00 446,00

AK-PS, Spannungsversorgung fiir ADAP-KOOL® Regelsysteme *NEU*

Externe Spannungsversorgung fiir AK-Module.

Typ Bestell-Nr. | Anwendung Erlduterung Versorgungssp. | Freq. | Packung Gewicht | VE- Preis | Preis
Stiick
[Versorgungsspannung] [VAC] [Hz] [EUR] | [CHF]
AK-PS 075 | 080Z0053 | 0,75A 0,75 A, GroBe 36 x 90 mm | 100-240 - Multipack 0.15 52| 5814 94,20

Grund- und ein

Erweiterungsmodul
AK-PS 150 | 080Z0054 |15A 1.5 A, GroBe 54 x 90 mm 100-240 - Multipack
Grund- und bis zu 5
Erweitungsmodule

.50 52| 91,70 149,00

Displays
LED oder LCD Displays fiir das Ablesen von Status und Temperaturen in Kilteanlagen, die durch AKC, AK oder EKC Regler
geregelt werden.

AK2-OD101A / 102A, Displays

AK2-0OD ist ein Display zum Ablesen der gewahlten Werte - z.B. Saug- oder Hochdruck - eines AK2 Reglers.
Das Display wird in die Schalttafel eingebaut.

Typ Bestell-Nr. Erlauterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[kg] [EUR] [CHF]
AK2-0D 102A 08020163 Ext. Display mit 2 Bedientasten Multipack 0.05 20 82,40 133,00
AK2-OD 101A 080Z0162 Ext. Display Multipack 0.05 20 59,70 96,70

AKA 14/15, Displays und Zubehor

Temperaturdisplay zum Einsatz mit AKC Reglern.
AKA 14: LCD Anzeige fiir Schalttafeleinbau (inklusive Kabel).
AKA 15: LED Anzeige fiir Schalttafeleinbau (gleiches Design wie EKA 161).

Typ Bestell-Nr. Erlauterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[kg] [EUR] [CHF]
AKA 14 084B6040 LCD Display mit Kabel Multipack 0.04 24 105,60 171,00
AKA 15 084B6130 LED Display, ohne Kabel Multipack 0.04 30 82,40 133,00
Zubehor 084B6131 Kabel 3 m fiir AKA 15 Multipack 0.9 24 16,90 27,40
Zubehér 084B6132 Kabel 6 m fur AKA 15 Multipack 0.18 24 24,30 39,40
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Temperaturanzeiger, EKA

EKA 161/162/163/164/165, Displays und Zubehor

Temperaturdisplays fir den Einsatz mit Reglern der EKC Reihe.
EKA 161: nur Display.
EKA 162: Display mit 2 Bedientasten.

Version ,A” bis 1.000 m Leitungslange
Version ,B” bis zu 15 m Leitungslange

Typ

EKA 161
EKA 162
EKA 163A
EKA 163B
EKA 164A
EKA 164B
EKA 165A
Zubehor
Zubehor

Bestell-Nr.

084B8568
084B8569
084B8562
084B8574
084B8563
084B8575
084B8573
084B7298
084B7299

Erlduterung

Externes Display / ohne Kabel

Display mit Einstellmdglichkeit / ohne Kabel

Universal Display mit Schraubklemmen

Display mit Stecker

Display mit Einstellmdglichkeit und Schraubklemmen

Display mit Einstellmdglichkeit und Stecker

Display mit Einstellmdglichkeit mit Statusanzeige und Stecker (nur AK-PC 530)
Kabel 2m fiir EKA 161/162

Kabel 6 m fir EKA 161/162

Packung

Multipack
Multipack
Multipack
Multipack
Multipack
Multipack
Multipack
Multipack
Multipack

Gewicht VE-Stiick

Lkg]
0.04
0.04
0.05

0.05

0.05
0.16

30
30
30
30
21
24
24

Preis Preis

[EUR] [CHF]
41,00 66,40
59,00 95,60
51,50 83,40
41,20 66,70
69,00 112,00
59,10 95,70
71,10 115,00
9,60 15,60
22,30 36,10

EKA 171/172/173/174/175/179, Datenkommunikations- und Echtzeituhrmodule

Die Datenkommunikations- und Echtzeituhrmodule erméglichen die Verbindung zum Gateway oder anderen Uberwachungsmodulen.

Typ Bestell-Nr. Erlauterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[kg] [EUR] [CHF]
EKA 171C 084B7256 LON RS485 fiir EKC 201C Multipack 0.02 20 87,60 142,00
EKA 172 084B7069 Echtzeituhrmodul fiir EKC 3XX/4XX/5XX, AK-PC 530 Multipack 0.02 20 47,40 76,80
EKA 172 084B7070 Echtzeituhrmodul fur EKC 201 Multipack 0.02 20 46,40 75,20
EKA 174 084B7124 LON RS485/ flr EKC 3XX, Galvan. Trennung Multipack 0.02 20 156,60 254,00
EKA 175 084B7093 LON RS485 fiir EKC331 oder EKC531, AK-PC 530 Multipack 0.02 20 89,80 145,00
EKA 175 084B7126 LON RS485/SEMITRANS. EKC 201 Multipack 0.02 20 87,60 142,00
EKA 179 084B8565 LON RS485 fiir EKC 202 und EKC 204 Multipack 0.02 30 87,60 142,00
EKA 182, Module fiir EKC
Typ Bestell-Nr. Anwendung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
lkgl [EUR] [CHF]
EKA 181C 084B8577 Batteriemodul fiir EKC 200 Multipack 0.02 20 46,40 75,20
EKA 181A 084B8566 Batteriemodul mit Summer fiir EKC 200 Multipack 0.02 20 48,40 78,40
EKA 182A 084B8567 Kopiermodul fur EKC 102/202/204, AK-CC 210/250 Multipack 0.02 30 61,30 99,30
.

Temperaturanzeiger, EKA
Zur Messung und Anzeige von Temperaturen in Kdlteanwendungen.
EKA 151, Temperaturanzeige

Die elektronische Temperaturanzeige ist ein unabhdngiges Gerat zur Temperaturanzeige in Kalteanlagen.

Die Abmessungen und die Montage ist gleich der der EKC 2XX Reglerbaureihe.

An dem Gerat werden PTC 1000 Fiihler angeschlossen.

Fiihler=Typ EKS 111
Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[Va.c] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]

EKA 151 084B7023 Temperaturanz. 230 50/60 25 Multipack 0.16 20 39,10 63,30

Temperaturfiithler, AKS / EKS

Temperaturfiihler sind temperaturabhéngige Widerstiande.

Die AKS Baureihe ist hauptséachlich in Gewerbekadlte- und Industriekélteanlagen im Einsatz, in denen die Anforderungen

an Schutzart und Temperaturbereich hoch sind (PT 1000 Ohm bei 0°C).
Die Fiihler sind werkseitig justiert und erfiillen die Toleranzanfoderungen nach DIN IEC 751, Klasse B.
Die EKS Baureihe ist hauptsachlich fiir den Einsatz als Lufttemperaturfiihler in Kilte- und Klimaanlagen bestimmt, bei
denen Anforderungen an die Temperaturregelung weniger hoch sind. Die EKS Fiihler sind mit einem PTC Element

ausgestattet (1000 Ohm bei 25°C).

AKS 11, Temperaturfiihler

b O

Anlege-, Luft- und Kanalfihler
Temperaturbereich: -50 - +100°C
Schutzart IP 67

Anschluss Kabel, 2 x 0,2 mm?

Typ

AKS 11
AKS 11
AKS 11

Bestell-Nr.

084N0003
084N0005
084N0008

Elektr. Anschl. Kabel Packung
[m]

Kabel 3,50 Multipack

Kabel 5,50 Multipack

Kabel 8,50 Multipack

Gewicht
Lkg]

0.8

0.12
0.17

VE-Stiick

70
60
50

Preis
[EUR]

Preis
[CHF]
34,00 55,10
36,00 58,30
40,00 64,80
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AKS 12, Temperaturfiihler

Lufttemperaturfiihler mit durchschnittlicher Zeitkonstante.
T Der Fiihler wird werkseitig justiert geliefert und erfillt die Toleranzanforderungen nach DIN IEC 751, Klasse B

Temperaturbereich: -50 - +100°C
Schutzart IP 67
Anschluss Kabel, 2 x 0,2 mm?

Druckmessumformer, AKS

Typ Bestell-Nr. Elektr. Anschl. Kabel Packung Gewicht VE-Stiick
[m] [kg]

AKS 12 084N0045 AMP Stecker 5,50 Multipack 0.18

AKS 12 084N0036 Kabel 1,50 Multipack 0.05

10
50

Preis
[EUR]

39,00
31,00

Preis
[CHF]

63,20
50,20

AKS 21, Universalfiihler

AKS 21 PT 1000 ohm Temperaturfiihler in robuster Ausfiihrung mit groBem Temperaturbereich, entwickelt hauptséchlich fir den Einsatz in

industriellen Anwendungen.
Temperaturbereich: -70 - +140°C
Schutzart IP 67

Anschluss Kabel, 2 x 0,2 mm?

Typ Bestell-Nr. Messbereich Elektr. Anschl. Kabel Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[°c [m] [kgl [EUR] [CHF]
AKS 21 084N2003 -70-180 Kabel 2,50 Multipack 0.08 72 67,70 110,00
AKS 21 084N2007 -70-180 Kabel 2,50 Multipack 0.10 36 72,80 118,00
AKS 21 084N2017 -70-180 Kabel 2,50 Multipack 0.29 12 145,60 236,00
EKS 111, Temperaturfiihler mit PTC Element, fiir EKC 101/201/301
Temperaturfihler zur Temperaturmessung in Kélte- und Klimaanlagen sowie im Industriellen Bereich.
Der Fiihler hat ein PTC-Element mit 1000 Ohm bei +25°C mit einer Genauigkeit von +/- 1%.
)) Temperaturbereich; -55 bis +80°C.
Schutzart: IP67.
Anschluss: 2-adriges Kabel.
Zum Einsatz fiir die EKC-Regler.
Typ Bestell-Nr. Elektr. Anschl. Kabel Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[m] Lkgl [EUR] [CHF]
EKS 111 084N1181 AMP Stecker 1,50 Multipack 0.04 20 10,00 16,20
EKS 111 084N1182 AMP Stecker 3,50 Multipack 0.1 20 12,00 19,40
EKS 111 084N1177 AMP Stecker 6,00 Multipack 017 20 20,00 32,40
EKS 111 084N1178 Kabel mit Pins 1,50 Multipack 0.04 20 9,00 14,60
EKS 111 084N1179 Kabel mit Pins 3,50 Multipack 0.1 20 11,00 17,80
EKS 111 084N1180 Kabel mit Pins 6,00 Multipack 0.17 20 14,00 22,70
Druckmessumformer, AKS
AKS Druckmessumformer zur prazisen und energieoptimierten Regelung.
Durch ihr robustes Design sind die AKS geeignet fiir zahlreiche Anwendungen wie z.B.:
Klimasysteme
Kalteanlagen
Prozesskiihlung
Laboranwendungen
Standardsignale:
4-20mA (AKS 33, AKS 3000)
1-5Vd.cc.,1-6Vd.c,,0-10V d.c. (AKS 32)
10 - 90% ratiometrisches Ausgangssignal (AKS 32R)
AKS 32, Druckmessumformer, 1-5V/0-10V d.c.-Ausgangssignal
AKS 32 ist ein Druckmessumformer, der den Druck misst und den gemessenen Wert in ein 1-5V Ausgangssignal umwandelt.
Das Ausgangssignal ist fir die Regler im ADAP-KOOL® Regelsystem fiir Kélteanlagen angepasst.
Typ Bestell- Druck- Druck-bereich | Max. Uber-lastdruck | Elektr. Anschl. Druckanschluss Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. bereich | (max.)
(min)
[bar] [kg] [EUR] [CHF]
AKS32 | 060G2005 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 236,00 | 382,00
AKS32 | 060G2069 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.20 14 | 236,00 | 382,00
AKS32 | 060G2006 | -1 20 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 236,00 | 382,00
AKS32 | 060G2007 | -1 34 55 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 236,00 | 382,00
AKS32 | 060G2071 | -1 34 55 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.19 14 | 236,00 | 382,00
AKS32 | 060G2004 | -1 6 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.22 14 | 236,00 | 382,00
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Druckmessumformer, AKS

AKS 32, Druckmessumformer, 0-10V d.c. Ausgangssignal, 15-30V d.c. Versorgungsspannung

AKS 32 ist ein Druckmessumformer, der den Druck misst und den gemessenen Wert in ein 0-10V d.c. Ausgangssignal umwandelt

Typ

Bestell- Druck- Druckbereich Max. Uberlastdruck Elektr. Anschl. Druckanschluss | Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. bereich | (max.)
(min)
[bar] kgl [EUR] [CHF]
AKS 32 | 060G2036 | -1 9 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 236,00 | 382,00
AKS 32 | 060G2038 | -1 5 33 DIN 43650-A, Stecker Pg9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 236,00 | 382,00
AKS 32 | 060G2037 | -1 24 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 236,00 | 382,00
AKS 32 | 060G2079 | -1 39 60 DIN 43650-A, Stecker Pg9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14| 236,00 | 382,00
AKS 33, Druckmessumformer, 4-20mA-Ausgangssignal
AKS 33 ist ein Druckmessumformer, der den Druck misst und den gemessenen Wert in ein 4-20 mA Ausgangssignal umwandelt.
Das Ausgangssignal ist fiir die Regler im ADAP-KOOL® Regelsystem fiir Kélteanlagen angepasst.

Typ Bestell-Nr. | Druck- Druckbereich Max. Uberlastdruck Elektr. Anschl. Druckanschluss Packung | Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis

bereich (max.)

(min)

[bar] [kg] [EUR] [CHF]

AKS 33 | 060G2044 | -1 9 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.19 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2047 | -1 5 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.20 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2048 | -1 6 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.20 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2049 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.19 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2045 | 0 25 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.19 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2050 | -1 20 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.20 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2051 | -1 34 55 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.20 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2104 | -1 6 33 DIN 43650-A, Stecker Pg9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2105 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2108 | -1 5 33 DIN 43650-A, Stecker Pg9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2111 | -1 9 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2106 | -1 20 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2109 | O 16 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2110 | 0 25 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00
AKS 33 | 060G2107 | -1 34 55 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.21 14 236,00 | 382,00

AKS 32R, Druckmessumformer, 10-90% ratiometrischem-Ausgangssignal, 4.75-8V d.c.

Versorgungsspannung

AKS 32 R ist ein Druckmessumformer mit ratiometrischem Ausgangssignal,der den gemessenen Druck in ein lineares Ausgangssignal umwandelt.
Der Minimalwert fir das Ausgangssignal entspricht 10% der Versorgungsspannung. Der Maximalwert entspricht 90% der Versorgungsspannung.

1-2

Bei einer Versorgungsspannung von 5V, erhalt man somit ein lineares Ausgangssignal, d.h.
0,5V bei dem Mindestdruck des Druckmessumformers.
4,5V bei dem Maximaldruck des Druckmessumformers.
Das Ausgangssignal ist fiir die Regler im ADAP-KOOL® Regelsystem fiir Kélteanlagen angepasst.

Drucktransmitter ohne Stecker und Kabel. Anschlussstecker Bestell.Nr. 060G1034 muf3 separat bestellt werden.

Typ Bestell- Druck- Druckbereich Max. Uberlastdruck Elektr. Anschl. Druckanschluss Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. bereich | (max.)
(min)
[bar] kgl [EUR] [CHF]
AKS 32R | 060G1036 | -1 12 33 DIN 43650-A, Verbinder 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.14 20 | 147,00 | 238,00
(-Stecker)
AKS 32R | 060G0090 | -1 34 55 DIN 43650-A, Verbinder 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.13 20 | 147,00 | 238,00
(-Stecker)
AKS, Druckmessumformer, Zubehor und Ersatzteile
Typ Bestell-Nr. Anwendung Packung Menge/Pack Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Lkgl [EUR] [CHF]
Zubehor 060G1034 Stecker 3+E (weibl.)+ 5m Kabel Multipack 7 0.38 8 25,00 40,50
Zubehér 060G0213 Wandkonsole Multipack 50 0.04 50 23,00 37,30
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Niveaumessumformer fiir elektronische Regler

AKS 3000, Druckmessumformer, 4-20mA Ausgangssignal, 10-30V d.c. Versorgungsspannung

AKS 3000 sind Druckmessumformer mit absoluter Druckreferenz fiir die speziellen Anforderungen in Kélte- und Klimaanlagen.
AKS 3000 setzt das bewdéhrte piezoresistive Messprinzip ein, das seit Jahrzehnten in Danfoss Druckmessumformern genutzt wird. Durch das Sealed
Gauge Prinzip haben atmospharische Druckschwankungen keinen Einfluss auf die Regelgenauigkeit. Eine unerldssliche Bedingung fur prazise

Niederdruckregelung.

Alle Werkstoffe, die in Berlihrung mit Kéltemittel kommen, sowie das Gehduse sind aus AlSI 3 16L Edelstahl. Es gibt keine Dichtungen, alle

I Verbindungsteile sind ausschlieRlich lasergeschweit.

AKS 3000 hat ein 4 bis 20mA Ausgangssignal und ist erhaltlich mit 2m Kabel oder Flachstecker und DIN 43650 Stecker.

Typ Bestell- Druck- Druckbereich | Max. Uberlastdruck | Elektr. Anschl. Druckanschluss Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. bereich (max.)
(min)
[bar] kgl [EUR] [CHF]
AKS 3000 | 060G1328 | 0 40 100 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.18 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1007 | O 10 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.17 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1010 | -1 20 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.17 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1321 | -1 6 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.17 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1323 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.17 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1019 | 0 25 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.17 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1325 | 0 18 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.18 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1327 | 0 30 55 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | 7/16-20 UNF Bordel | Multipack | 0.17 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1896 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg9 | G1/2 EN 837 Multipack | 0.20 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1608 | 0 25 40 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G1/2 EN 837 Multipack | 0.21 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1066 | 0 40 100 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.19 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1040 | -1 6 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.19 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1049 | -1 20 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.19 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1058 | -1 12 33 DIN 43650-A, Stecker Pg 9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.19 14 | 207,00 | 335,00
AKS 3000 | 060G1041 | 0 25 40 DIN 43650-A, Stecker Pg9 | G3/8 EN 837 Multipack | 0.19 14 | 207,00 | 335,00
. o .

Niveaumessumformer fiir elektronische Regler
Niveausonden zur elektronischen Regelung vom Fliissigkeitsniveau in Abscheidern von Kalteanlagen.
AKS 41, elektronische Niveausonde

AKS 41 ist ein Druckmessumformer zur Messung des Flissigkeitsstands in Kaltemittelbehaltern.

Anwendung

Mit Reglertyp EKC 347

« Einsatz furr die Kaltemittel:

-R717

-R22

- R404A

-R134a
Typ Bestell-Nr. inkl. Einsteckldnge Messbereich Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[mm] [mm] [kg] [EUR] [CHF]
AKS 41-3 084H4053 - 280 207 1.50 - 1.738,20 2.816,00
AKS 41-5 084H4055 - 500 427 1.78 - 1.738,20 2.816,00
AKS 41-8 084H4058 - 800 727 2,99 - 1.738,20 2.816,00
AKS 41-10 084H4060 - 1000 927 3.54 - 1.738,20 2.816,00
AKS 41-12 084H4062 - 1200 1127 3.06 - 1.763,50 2.857,00
AKS 41-15 084H4065 - 1500 1427 4.10 - 1.798,60 2.914,00
AKS 41-17 084H4067 - 1700 1627 3.40 - 1.821,70 2.951,00
AKS 41-22 084H4072 - 2200 2127 4.44 - 1.882,00 3.049,00
AKS 41-30 084H4080 - 3000 2927 7.26 - 1.977,50 3.204,00
o N . o o

Expansionsventile, elektr. gesteuert, fluorierte Kaltemittel
Elektrische Expansionsventile fiir ADAP-KOOL® Regelsysteme in Kélteanlagen.
AKYV, Schnellauswahl

Kalteleistung in kW bei einer Verflussigungstemperatur t=35°C (R404 / R507) und t. = 40°C (R134a / R 407C/ R22) und

Kaltemittelunterkihlung t, = 4K

Die Leistungen sind bereits auf Anlagenbedingungen korrigiert.
Typ R134a R404A/R507 R404/R507 R407C R22

to=-10°C to=-10°C to=-30°C t=0°C t=0°C

AKV 10-1 07 07 0,5 1,0 1,0
AKV 10-2 1,1 11 08 15 15
AKV 10-3 18 17 13 23 24
AKV 10-4 2,9 2,7 2,1 38 37
AKV 10-5 46 42 33 59 6,0
AKV 10-6 7,2 6,8 52 94 9,4
AKV 10-7 1,5 10,8 84 151 15,1
AKV 15-1 22,6 211 15,5 29,3 29,5
AKV 15-2 36,1 339 24,7 46,9 47,2
AKV 15-3 56,7 53,2 39,0 73,8 743
AKV 15-4 90,1 84,5 62,0 17,2 117,6
AKV 20-1 90,1 84,5 62,0 17,2 17,6
AKV 20-2 1444 135,0 99,2 188,2 188,4
AKV 20-3 2255 2109 154,7 293,5 294,8
AKV 20-4 360,9 3387 247,3 468,9 4721
AKV 20-5 567,5 531,7 390,2 7383 743,0
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Expansionsventile, elektr. gesteuert, fluorierte Kaltemittel

AKV 10, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKV sind elektrische Expansionsventile mit Magnetventilfunktion fir Kélteanlagen.

Die AKV Ventile werden als Partprogramm wie folgt geliefert:

Ventil ohne Spule

« Separate Spule mit Klemmdose oder Kabel

« Ersatzteile in Form von Oberteil, Dise und Filter

Die individuellen Leistungen werden durch eine in der Typenbezeichnung enthaltene Zahl angegeben. Sie entspricht der DiisengroBe des
jeweiligen Ventils.

Der Diseneinsatz ist austauschbar.

Typ Bestell-Nr. Eintritt Typ Eintritt Austritt Typ Austritt Leist. R 22 Kv-Wert DiisengroBe Diise | Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[kw] [m*/h] kgl [EUR] [CHF]
AKV 10-1 068F1161 Lot ODF 8 Lot ODF h" 1,0 0,010 10-1 0,50 0.35 18 134,10 217,00
AKV 10-1 068F1162 L6t ODF 10mm L6t ODF 12mm 1,0 0,010 10-1 0,50 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-2 068F1164 L6t ODF " Lot ODF 5" 1.6 0,017 10-2 0,65 0.35 18 134,10 217,00
AKV 10-2 068F1165 L&t ODF 10 mm L6t ODF 12mm 1,6 0,017 10-2 0,65 0.35 18 134,10 217,00
AKV 10-3 068F1167 L6t ODF " Lot ODF h" 2,5 0,025 10-3 0,80 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-3 068F1168 L&t ODF 10 mm Lot ODF 12mm 25 0,025 10-3 0,80 0.35 18 134,10 217,00
AKV 10-4 068F1170 L6t ODF " Lot ODF " 4,0 0,046 10-4 1,05 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-4 068F1171 L6t ODF 10mm L6t ODF 12mm 4,0 0,046 10-4 1,05 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-5 068F1174 L6t ODF 10mm Lot ODF 12mm 6,3 0,064 10-5 1,25 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-6 068F1176 L&t ODF 2 Lot ODF " 10 0,114 10-6 1,70 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-6 068F1177 Lot ODF 10 mm Lot ODF 12mm 10 0,114 10-6 1,70 0.35 18 134,10 217,00
AKV 10-7 068F1179 L&t ODF " Lot ODF /" 16 0,209 10-7 2,30 0.34 18 134,10 217,00
AKV 10-7 068F1180 L6t ODF 12mm Lot ODF 16 mm 16 0,209 10-7 2,30 0.34 18 134,10 217,00

AKV 15, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKV sind elektrische Expansionsventile mit Magnetventilfunktion fur Kélteanlagen.

Die AKV Ventile werden als Partprogramm wie folgt geliefert:

Ventil ohne Spule

« Separate Spule mit Klemmdose oder Kabel

« Ersatzteile in Form von Oberteil, Diise und Filter

Die individuellen Leistungen werden durch eine in der Typenbezeichnung enthaltene Zahl angegeben. Sie entspricht der Diisengroe des
jeweiligen Ventils.

Der Diiseneinsatz ist austauschbar.

Typ Bestell-Nr. Eintritt Typ Eintritt Austritt Typ Austritt Leist. R 22 Kv-Wert DiisengroBle Diise | Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[kw] [m*/h] [kg] [EUR] [CHF]
AKV 15-1 068F5000 L6t ODF 3/4" Lot ODF 3/4" 25 0,250 15-1 5,60 1.55 = 365,30 592,00
AKV 15-1 068F5001 L&t ODF 18 mm L6t ODF 18 mm 25 0,250 15-1 5,60 1.56 - 365,30 592,00
AKV 15-2 068F5005 L6t ODF 3/4" Lot ODF 3/4" 40 0,400 15-2 5,60 1.56 = 365,30 592,00
AKV 15-2 068F5006 L&t ODF 18 mm Lot ODF 18 mm 40 0,400 15-2 5,60 1.54 - 365,30 592,00
AKV 15-3 068F5010 L6t ODF " Lot ODF " 63 0,630 15-3 5,60 1.54 = 365,30 592,00
AKV 15-4 068F5015 L&t ODF 1'in Lot ODF 1" 100 1,000 15-4 5,60 1.55 - 365,30 592,00
AKV 15-4 068F5016 L6t ODF 28 mm Lot ODF 28 mm 100 1,000 15-4 5,60 1.50 = 365,30 592,00

AKYV 20, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKV sind elektrische Expansionsventile mit Magnetventilfunktion fir Kélteanlagen.

Die AKV Ventile werden als Partprogramm wie folgt geliefert:

Ventil ohne Spule

« Separate Spule mit Klemmdose oder Kabel

« Ersatzteile in Form von Oberteil, Diise und Filter

Die individuellen Leistungen werden durch eine in der Typenbezeichnung enthaltene Zahl angegeben. Sie entspricht der Diisengréf3e des
jeweiligen Ventils.

Der Diiseneinsatz ist austauschbar.

Typ Bestell-Nr. Eintritt Typ Eintritt | Austritt Typ Austritt | Leist.R22 Kv-Wert Diisengrofe Diise | Gewicht | VE-Stiick Preis Preis

[kw] [m¥h] [kg] [EUR] [CHF]
AKV 20-1 042H2020 L6t ODF 13" L6t ODF 13" 100 1,000 20-1 8,00 435 = 760,10 1.231,00
AKV 20-2 042H2022 L6t ODF 1" Lot ODF 13" 160 1,600 20-2 8,00 4.37 - 760,10 1.231,00
AKV 20-3 042H2024 Lot ODF 15" Lot ODF 15" 250 2,500 20-3 8,00 447 = 760,10 1.231,00
AKV 20-3 042H2025 Lot ODF 42 mm Lot ODF 42 mm 250 2,500 20-3 8,00 4.47 - 760,10 1.231,00
AKV 20-4 042H2027 L6t ODF 2" Lot ODF 2" 400 4,000 20-4 14,00 | 4.64 = 760,10 1.231,00
AKV 20-5 042H2029 L6t ODF 2" L6t ODF 2" 630 6,300 20-5 14,00 4.65 - 760,10 1.231,00
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Expansionsventile, elektr. gesteuert, fiir Ammoniak

Expansionsventile, elektr. gesteuert, fiir Ammoniak

Elektrisch betriebene Expansionsventile fiir Ammoniak-Kalteanlagen. Normalerweise werden diese Ventile von einem
Regler der ADAP-KOOL® - Baureihe angesteuert.

Die Ventile werden nur im Part-Programm als Ventil und separater Spule geliefert. Zudem stehen die Anker- mit
Ankerrohr, Diise und Filter zur Verfiigung.

AKVA 10, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKVA sind elektrische Expansionsventile mit Magnetventilfunktion fiir Ammoniak in Kélteanlagen.

Die AKVA Ventile werden von einem elektronischem ADAP-KOOL® Regler angesteuert und als Partprogramm wie folgt geliefert:

Ventil ohne Spule

« Separate Spule mit Klemmdose oder Kabel

« Ersatzteile in Form von Oberteil, Diise und Filter

Die individuellen Leistungen werden durch eine in der Typenbezeichnung enthaltene Zahl angegeben. Sie entspricht der Dusengroe des
jeweiligen Ventils.

Der Diiseneinsatz ist austauschbar.

Typ Bestell-Nr. Eintritt Austritt Leist.R717 Kv-Wert DiisengroBle Diise Gewicht VE-Stiick Preis Preis

kW] [m*h] [kgl [EUR] [CHF]
AKVA 10-1 068F3261 " %" 4,0 0,010 10-1A 0,50 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-2 068F3262 2 " 6,3 0,015 10-2A 0,60 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-3 068F3263 " " 10 0,022 10-3A 0,75 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-4 068F3264 " " 16 0,038 10-4A 0,95 0.48 18 186,40 302,00
AKVA 10-5 068F3265 " " 25 0,055 10-5A 1,15 0.45 18 186,40 302,00
AKVA 10-6 068F3266 Kz " 40 0,103 10-6A 1,55 0.48 18 186,40 302,00
AKVA 10-7 068F3267 4" 3/4" 63 0,162 10-7A 1,80 0.47 18 186,40 302,00
AKVA 10-8 068F3268 " 3/4" 100 0,251 10-8A 2,40 0.48 18 186,40 302,00

Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKVA sind elektrische Expansionsventile mit Magnetventilfunktion fir Ammoniak in Kélteanlagen.

Die AKVA Ventile werden von einem elektronischem ADAP-KOOL® Regler angesteuert und als Partprogramm wie folgt geliefert:

Ventil ohne Spule

- Separate Spule mit Klemmdose oder Kabel

« Ersatzteile in Form von Oberteil, Diise und Filter

Die individuellen Leistungen werden durch eine in der Typenbezeichnung enthaltene Zahl angegeben. Sie entspricht der DiisengroB3e des
jeweiligen Ventils.

Der Diiseneinsatz ist austauschbar.

Typ Bestell-Nr. Eintritt Austritt Leist.R717 Kv-Wert DiisengrofRe Diise Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[kw] [m¥h] kgl [EUR] [CHF]
AKVA 15-1 068F5020 3/4" 3/4" 125 0,250 15-1 5,60 1.97 = 512,90 831,00
AKVA 15-2 068F5023 3/4" 3/4" 200 0,400 15-2 5,60 1.91 - 512,90 831,00
AKVA 15-3 068F5026 1" 1" 300 0,630 15-3 5,60 215 o 512,90 831,00
AKVA 15-4 068F5029 1" 1" 400 1,000 15-4 5,60 1.95 - 512,90 831,00

AKVA 20, Expansionsventile, elektr. gesteuert

AKVA sind elektrische Expansionsventile mit Magnetventilfunktion fiir Ammoniak in Kélteanlagen.
Die AKVA Ventile werden von einem elektronischem ADAP-KOOL® Regler angesteuert und als Partprogramm wie folgt geliefert:
Ventil ohne Spule

[ﬂj DD « Separate Spule mit Klemmdose oder Kabel

- Ersatzteile in Form von Oberteil, Diise und Filter

Die individuellen Leistungen werden durch eine in der Typenbezeichnung enthaltene Zahl angegeben. Sie entspricht der Diisengrole des
jeweiligen Ventils.

Der Diiseneinsatz ist austauschbar.

Typ Bestell-Nr. Eintritt Austritt Leist.R717 Kv-Wert DiisengrofBe Diise Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[kw] [m*/h] kgl [EUR] [CHF]
AKVA 20-1 042H2101 11/4" 11/4" 500 1,000 20-1 8,00 4.75 = 861,10 1.395,00
AKVA 20-2 042H2102 11/4" 11/4" 800 1,600 20-2 8,00 4.74 - 861,10 1.395,00
AKVA 20-3 042H2103 11/4" 11/4" 1.250 2,500 20-3 8,00 4.75 = 861,10 1.395,00
AKVA 20-4 042H2104 14" 14" 2.000 4,000 20-4 14,00 4.59 - 861,10 1.395,00
AKVA 20-5 042H2105 2" 2" 3.150 6,300 20-5 14,00 4.54 = 861,10 1.395,00
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Spulen fiir Expansionsventile, AKV/AKVA 2 ;

Spulen fiir Expansionsventile, AKV/AKVA

Clip-on Spulen fiir AKV und AKVA Ventile sind speziell fiir die besonderen Bedingungen in einer Kilteanlage wie hoher
Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen ausgelegt.

Spule, a.c., fiir AKV/AKVA Ventile

Umgebungstemperatur: -40 - +50°C
Zulassige Spannungstoleranz: +10 - -15%
3 Leiter Kabel: Das angegossene AuBBengewinde an der Kabeleinfiihrung erméglicht die Befestigung von flexiblem Schutzschlauch oder
ﬂ.]_ entsprechenden Kabelschutz.
Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung fiir 6 - 14mm Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm?

Typ Bestell-Nr. Versor-gungssp. Freq. Leistungsa. Spulenanschl. Kabel P Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vac] [Hz] w] [m] Lkgl [EUR] [CHF]
BN024AS 018F6901 24 50 20 Klemmdose = IP67 Multipack 0.63 24 40,20 65,10
BE230AS 018F6701 230 50 10 Klemmdose - P67 Multipack 0.63 32 30,40 49,20
BG230AS 018F6801 220-230 50 12 Klemmdose = IP 67 Multipack 0.50 24 36,40 59,00

Spule, d.c., fiir AKV/AKVA Ventile

Umgebungstemperatur: -40 - +50°C
Zuldssige Spannungstoleranz: +10 - -15%
“ﬁ[j mﬂj ﬁ 3 Leiter Kabel: Das angegossene AuBengewinde an der Kabeleinfiihrung erméglicht die Befestigung von flexiblem Schutzschlauch oder
entsprechenden Kabelschutz.
Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung fiir 6 - 14mm Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm?

Typ Bestell-Nr. Ver I Lei g Spul hl Kabel P Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Vd.c] w] [m] kgl [EUR] [CHF]

BE230DS 018F6781 230 18 Klemmdose = IP 67 Multipack 0.34 32 33,00 53,50

BG220DS 018F6851 220 20 Klemmdose - IP 67 Multipack 0.59 24 36,40 59,00
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Danifi

Schrittmotorventile, ETS

ETS, Schrittmotorventil, Schnellauswahl

Kalteleistung in kW bei einer Verflissigungstemperatur t. = 40°C und Kaltemittelunterkiihlung t.. = 4K
Die Leistungen sind bereits auf Anlagenbedingungen korrigiert.

Schrittmotorventile, ETS

Typ

ETS 25B
ETS 50B
ETS 100B
ETS 250
ETS 400

R134a
to=-10°C
96,5
193,5
360,0
995,0
1587,0

R404A/R507
to=-10°C
87,7

175,0

326,0

899,0

1433,0

R404/R507
to=-30°C
85,0

170,0

316,0

870,0
1387,0

R407C
t=0°C
130,0
260,0
478,0
1298,0
2069,0

R22
t=0°C
119,0
239,0
446,0
1232,0
1965,0

ETS, Schrittmotorventil

ETS ist eine Baureihe von elektrisch betriebenen Expansionsventilen fiir prézise Regelung der Flissigkeitseinspritzung in Verdampfern fur

Klima- und Kalteanwendungen.

Die Diisengeometrie und das lineare Positionsdesign ist voll ausgewogen und sorgt sowohl fiir Biflow als auch fiir eine dichte
Magnetabsperrfunktion in beiden Durchflussrichtungen.

Das ETS Ventil wird von dem Uberhitzungsregler EKC 316A gesteuert.
Kaltemittel = HFkW, HFCkW

MOPD = 33 bar (448,6 psig)

maximale zuldssiger Betriebsdruck = 45,5 bar (659,9 psig)
Kéltemitteltemperaturbereich = -40° - 10°C (-40°F bis 50°F)
Umgebungstemperatur: 40° - 60°C (-40° bis 140°F).
Gesamthub=13mm /16 mm (0,5"/0,6")

Motorschutzart IP 67

Typ Bestell-Nr. Eintritt Groe Eintritt GroBe Austritt Grole Austritt GroBe Schauglas Gewicht VE- Preis Preis
Stiick
[mm] [in] [mm] [in] kgl [EUR] [CHF]
ETS 25B 034G1021 o Is" © Is" Ja 1.50 = 282,20 457,00
ETS 50B 034G1006 - 1" - 1" Ja 1.90 - 404,80 656,00
ETS 50B 034G1005 = 5" - 1" Ja 1.90 = 404,80 656,00
ETS 50B 034G1008 - Ig" - Ig" Ja 1.90 - 404,80 656,00
ETS 100B 034G0007 = 1" - 1" Ja 1.70 = 442,90 717,00
ETS 100B 034G0008 - 13" - 13" Ja 1.70 - 442,90 717,00
ETS 250 034G2000 = 1" o 1" Ja 1.90 = 566,50 918,00
ETS 250 034G2001 - 13" - 13" Ja 1.90 - 566,50 918,00
ETS 250 034G2002 = 1°/" - 1°/" Ja 1.90 = 566,50 918,00
ETS 400 034G3000 - 1°/" - 1°/" Ja 220 - 932,20 | 1.510,00
ETS 400 034G3001 = 2" - 2" Ja 2.20 = 932,20 | 1.510,00
AKA 211 084B2238 Kabelfilter fur ETS Ventile fr Kabelldnge > 5 m zwischen Regler und Ventil 0.15 20 60,80 98,50
EKC 312, Uberhitzungsregler fiir ETS Schrittmotorventile
Der Regler EKC 312 und das Schrittmotorventil Typ ETS werden zu prézisen Regelung der Uberhitzung in Kélteanlagen eingesetzt, z.B.:
« Prozesskalte (Kaltwassersatze)
« Ktihlraum (Luftkihler)
« Klimaanlage
Temperaturfihler: Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer: Typ AKS 33
Kabelfilter fur ETS Ventile fur Kabelldnge > 5 m zwischen Regler und Ventil notwendig.
Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Va.cl] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]
EKC 312 084B7250 ETS 24 50/60 8 Multipack 0.38 12 262,70 426,00
EKC 316A, Uberhitzungsregler fiir Schrittmotorventile
Der Regler EKC 316A und das Schrittmotorventil Typ ETS werden zu prazisen Regelung der Uberhitzung und, wenn gewiinscht, auch der
Temperatur in Kélteanlagen eingesetzt, z.B.:
« Prozesskalte (Kaltwassersatze)
« Kiihlraum (Luftkahler)
«Klimaanlage
Externer Eingang / Ausgang: 0-20 mA, 4-20 mA
Temperaturfihler: Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer: Typ AKS 33 oder AKS 3000
Kabelfilter fir ETS Ventile fuir Kabelldnge > 5 m zwischen Regler und Ventil notwendig.
Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.cl [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]
EKC316A 084B7088 ETS 24 50/60 8,0 Multipack 0.38 12 503,70 816,00
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Medientemperaturregelung, elektronische 2 g

Medientemperaturregelung, elektronische
Medientemperaturregler zur Verwendung in dem Bereich der ADAP-KOOL® Regelsysteme.

KVS 42-54, Druckregler, elektr. gesteuert

Geeignet fur: Alle fluorierten Kaltemittel

CE Zulassung

MOPD: 33bar

Max. Betriebsdruck: 34 bar
Kaltemitteltemperaturbereich: -40°C - +10°C
Umgebungstemperaturbereich: -40°C - +60°C
Gesamthub: 17,2mm

Schutzart Motor: IP 67

Typ Bestell-Nr. Bereich Eintritt GroBRe Eintritt Groe Austritt GroBe Austritt Groe Gewicht VE-Stiick Preis Preis

[bar] [mm] [in] [mm] [in] [kg] [EUR] [CHF]
KVS 42 034G2050 = = 1" - 1" 2.04 = 442,90 717,00
KVS 42 034G2051 - - 134" - 134" 2.8 - 442,90 717,00
KVS 42 034G2052 = = 1%" - 1%/" 2.07 = 442,90 717,00
KVS 54 034G3050 - - 1%/" - 1°/" 2.35 - 566,50 918,00
KVS 54 034G3051 = = 2" o 2" 2.50 = 566,50 918,00

EKC 368, Medientemperaturregler

Der EKC 368 wird fiir ein elektrisches Regelventil Typ KVS eingesetzt, z.B. wenn hohe Anforderungen an die Kiihlung von unverpackter Ware
gestellt werden, wie dies im Feinkostbereich, wie auch bei Fleisch-, Obst- und Gemisekiihlraumen, sowie in speziellen Containern aber auch in
Klimaanlagen ublich ist. Der Regler hat integrierte Abtaufunktionen. Temperaturfiihler = Typ AKS (PT 1000 Ohm).

Typ Bestell-Nr. Ventiltypen Sprachen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vacl] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]
EKC 368 084B7079 KVS UK 24 50/60 5 Multipack 0.36 12 512,90 831,00

Uberwachungs- und Alarmsysteme

Gerite vor Ort oder iiber Netzwerk fiir die Uberwachung von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit in kiltetechnischen
Anwendungen und Kiihlrdaumen.

Arbeit als zentrale Uberwachungseinheit, Micromom und m2, mit visueller und akkustischer Alarmanzeige und erfiillt die
HACCP-Richtlinie.

Micromon, Uberwachungsmodul

Zentrale Datenspeicherungs- und Uberwachungseinheit fiir kleinere Kilteanlagen. An dem Micromon kénnen bis zu 16 Fiihler angeschlossen
werden und hat Méglichkeiten zum Alarmausdruck mit Batteriepufferung. Er erfullt die HACCP-Richtlinien und ist einfach tber die Tastatur zu

bedienen.
Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Va.cl [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
MICROMON 08028171 8 PT 1000/ 2MB 230 50/60 5 Multipack 1.79 = 1.446,40 2.343,00
MICROMON 08028172 16 PT 1000/ 2MB 230 50/60 5 Multipack 1.78 - 1.868,70 3.027,00
MICROMON XP 080Z8406 16 PT 1000/ 2MB 230 50/60 5] Multipack 1.79 = 1.781,90 2.887,00
Mit TP Netzwerk erweiterbar.

m2 / m2+, Uberwachungsmodul

Zentrale Datenspeicherungs- und Uberwachungseinheit fiir kleinere Kilteanlagen mit der Anschlussméglichkeit eines EKC-Netzwerkes.
Der auf dem Micromon basierte Funktionsumfang ist mit der Netzwerkféhigkeit erweitert und einfach zu bedienen.

m2+ sind Erweiterungsmodule fir Anwendungen, die weitere Fiihler benétigen und eine Verbindung zur m2 Mastereinheit haben sollen.
Bis zu 99 Fiihler kdnnen so mit dem m2 verbunden werden.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vacl] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]

M2 08028152 16 PT 1000/ Dual/ 2MB 230 50/60 5 Multipack 1.87 = 2.586,60 4.190,00

M2 08028118 16 PT 1000/ Dual/ 6MB 230 50/60 5 Multipack 1.87 - 3.167,30 5.131,00

M2 08028167 8 PT 1000/ Dual/ 2MB 230 50/60 5 Multipack 1.97 = 2.164,30 3.506,00

M2+ 080Z8005 Erweiterungseinheit/ 16 PT 1000 230 50/60 5 Multipack 1.55 - 1.499,20 2.429,00
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AK-SM 350, Systemmanager *NEU*

Wireless Temperaturiiberwachung *NEU*

AK-SM 350 ist eine Kombination einer Datenaufnahme und einem Uberwachungssystem fiir Klteanlagen.

Typ Bestell- Anwendung Sprachen | Digitale | Analoge Versorgungssp. | Freq. | Leistungsa. | Kommunik. | Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. Ausging | Eingdange
e
Vacl] [Hz] w] kgl [EUR] [CHF]
AK-SM 08028500 | Systemmanager | UK, D, F, 2 16 115/230 50/60 | 10 LON, 1.72 5| 1.850,00 | 2.997,00
350 (Alarm Uberw.) | NL,I MODBUS,
TCP/IP,
RS232, TP-
BUS
AK-SM 350, m2, Zubehor und Ersatzteile
Typ Bestell-Nr. Erlduterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Lkgl [EUR] [CHF]
Zubehor 08028400 Kabel 3 m /m2 zu PC Multipack 035 7 105,60 171,00
Zubehor 08028401 Kabel 3 m/ m2 zum Drucker Multipack 0.37 7 128,90 209,00
Zubehor 08020262 Kabel 3 m/ AK-SM 350 zu PC Multipack 0.22 5] 43,50 70,50
AKL 111A, Uberwachungsmodul
Temperaturiiberwachungs- und alarmgerat mit Impulszahler- und digitalen Eingangen.
Fir Anlagen mit Danbuss Datenkommunikation.
Acht Eingénge kénnen frei als Temperatur- oder Ein/Aus-Eingéngen frei konfiguriert werden.
Typ Bestell-Nr. Erlduterung Sprachen Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Va.cl] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]
AKL111A 084B6039 Monitoring / Alarm / IP30 UK, D, F, DK, E 230 50/60 5 Multipack 1.60 = 646,10 1.047,00

AKL 25, Uberwachungsmodul

Uberwachungs- und Alarmeinheit fiir Temperaturen, Kontaktfunktionen, Spannungen und Driicke.
Zum Einsatz in Anwendungen mit Datenkommunikation.
Temperaturfiihler: Typ AKS (PT 1000)
Druckmessumformer: Typ AKS 32

Typ Bestell-Nr. | Erlauterung Sprachen | Versorgungssp. Freq. | Leistungsa. | Packung Gewicht | VE- Preis Preis
Stiick
[Va.c] [Hz] wi kgl [EUR] [CHF]
AKL 25 | 084B2012 Uberwachung / Alarm / 14+9+3 Al/4DI UK 230 50/60 | - Multipack | 2.60 - 1.975,30 | 3.200,00
Al =Analoge Eingangssignale
DI = Digitale Eingangssignale
Wireless Temperaturiiberwachung *NEU*
AK-W, Module fiir drahtlose Temperaturiiberwachung *NEU*
3 AK-Wireless dient zur Uberwachung und Sammlung von Daten und Temperaturen in Kéltanlagen.
AK-Wireless kann in allen Anwendungen, in denen Temperaturiiberwachung erforderlich ist, eingesetzt werden.
Die AK-Wireless Reihe besteht aus AK-WD 250 Datenlogger, AK-WR 200 Receiver,
AK-WT 150 tragbares Handgerét und AK-WS Fiihlerbox.
Typ Best.Nr. Erlduterung Versorgsp. Leistungsa. Freq. Verpackung Stiick Preis Preis
[Va.cl] [MHz] [EUR] [CHF]
AK-WD 250 080Z3000 Wireless Datalogger, 868MHz 12/24 10 868 Multipack - 1.770,00 2.867,00
AK-WR 200 080Z3001 Wireless Receivereinheit - - 868 Multipack - 850,00 1.377,00
AK-WT 150 080Z3002 Wireless Handgerat, 868MHz = = 868 Multipack = 1.175,00 1.904,00
AK-WS 100 080Z3003 Wireless Fihlerbox fiir 1-4 Fiihler - - 868 Multipack - 240,00 389,00
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Software und Handbediengerat

Software und Handbediengerat

Je nach Typ des Reglers ist die Datenkommunikation entweder integriert oder mit einem separaten Modul méglich. Ein
Regler mit Datenkommunikation kann in ein Netzwerk eingebunden werden und erméglicht damit die Verbindung zu
einem zentralen System; mit einer Systemsoftware konnen diese Regler konfiguriert und iiberwacht werden.

Die Systemsoftware kann entweder vor Ort oder extern iiber eine Modemverbindung betrieben werden.

AKA 21, Handbediengerat

Handbediengerat fir AKC Regler zur Einstellung und Auslesung der Daten im Serviceeinsatz.
AKA 21 ist mit Kabel und Stecker fiir die zur Kommunikation mit den Reglern versehen.
Die Einstellungen werden tiber ein Menii an den individuellen Reglern vorgenommen.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorg L g Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[Vd.c] wi kgl [EUR] [CHF]
AKA 21 084B2002 Handbediengeét - DANBUSS 5 (100MA) Multipack 0.32 10 457,20 741,00

AK-Monitor, Software

AK Monitor ist ein PC Programm mit ausgewadhlten Funktionen, aus dem umfangreicheren AKM 4 Programm. Bei AK Monitor liegt die Betonung
auf dem einfachen Betrieb, der Uberwachung und dem Temperaturlogspeicher. Die Einstellung und Funktionsiiberwachung erfolgt Gber
speziell dafiir ausgelegte allgemeine Layout Displays.

Typ Best.Nr. Erlduterung Benutzer- Packung VE Stiick Gewicht Preis Preis
lizensen
Lkgl [EUR] [CHF]
AK MONITOR 084B4100 1 Benutzer / parallel HASP 1 Multipack -1133 417,10 676,00
AK MONITOR 084B4500 1 Benutzer / USB HASP 1 Multipack - 1.31 417,10 676,00
Hasp = Dongle
AK MIMIC, Software

AK Mimic ist ein AK Monitor mit erweitertem Graphiknutzer Interface. Eine Grafik des Anlagendesigns muss separat erstellt werden. Diese Grafik
wird aufgerufen und stellt "online" auf dem Bildschirm den Status und die Temperaturen der dargestellten Kiihistellen dar.

Typ Best.Nr. Erlduterung Benutzer- Packung VE Stiick Gewicht Preis Preis
lizensen
[kg] [EUR] [CHF]
AK MIMIC 084B4101 1 Benutzer / parallel HASP 1 Multipack -1 134 1.266,90 2.052,00
AK MIMIC 084B4501 1 Benutzer / USB HASP 1 Multipack -11.28 1.266,90 2.052,00
Hasp = Dongle
AKM, Software

Die Systemsoftware AKM 4 und AKM 5 wird fuir den Service und die Einstellung wie Log-Einrichtung und Alarmweiterleitung in einer Kalteanlage
mit Reglern der ADAP-KOOL Baureihe genutzt.
Die Programme kdnnen auch fiir den externen Zugriff und das Alarmmanagement z.B. von einer Wartungsfirma genutzt werden.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Benutzer- Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
lizensen
[kg] [EUR] [CHF]
AKM4 084B4512 1 Benutzer / USB HASP 1 Multipack 1.31 = 1.309,10 2.121,00
AKM5 084B4015 1 Benutzer / parallel HASP 1 Multipack 1.32 - 2.210,80 3.581,00
AKM5 084B4515 1 Benutzer / USB HASP 1 Multipack 1.35 = 2.210,80 3.581,00

Hasp = Kopierschutzstecker
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2 ; Datenferniibertragungskomponenten

AK-ST 500 (AK2-ST 101A), Software *NEU*

AK-Service-Tool-Software ermdglicht Service und Einstellung der AK Regler. Die Software arbeitet mit Windows Betriebssystemen auf PDA’s

m (Pocket-PCs) und PCs.

Typ Best.Nr. Erlduterung Sprachen Packung VE Stiick Gewicht Preis Preis

Lkg] [EUR] [CHF]
AK-ST 500 08020161 CD-R W. SW fiir Service-Tool Multi Multipack 16 | 0.15 560,00 907,00
AK-A 08020261 Kabel 1 m/ zu PDA - Multipack 10 | 0.08 38,10 61,70
AK-A 08020262 Kabel 3 m/ zu PC - Multipack 5015 43,50 70,50

AK-EM 100, Uberwachungseinheit *NEU*

EM 100 bietet eine grafische Darstellung des Grundrisse des SB-Marktes am Bildschirm und wird vom Anlagenbetreiber zur Datenkontrolle,

- Alarmdarstellung und -meldung zentral als auch dezentral genutzt.

Typ Bestell-Nr. Anwendung Packung Menge/Pack Gewicht VE-Stiick Preis Preis
[kg] [EUR] [CHF]
AK-EM 100 08023100 "Store Front End” Einzelpack 1 3.62 - 3.290,00 5.330,00

Datenferniibertragungskomponenten

Gateways und Systemmanager sind Komponenten zur Verwendung mit ADADP-KOOL® - Regelsystemen fiir Kdlteanlagen.
Gateways und Systemmanger erméoglichen den Aufbau eines komplexen Regel- und Uberwachungssystems mit
Datenspeicherung in dezentralen Kalteanlagen.

AKA 241/ 242 / 245, Gateways
‘ L - | Das AKA Gateways ibernimmt das Datenmanagement im angeschlossenen Netzwerk und das Alarmhandling. Ebenso ist es die zentrale
A || Steuereinheit u.a. fiir Energiespar- und Optimierungsfunktionen als "Masterregler". Die AKM-Software dient als Bedienoberflache zu dem
\ [|Z=""- Netzwerk und Gateway.
Typ Bestell-Nr. Erlduterung Versorgungssp. Freq. Leistungsa. Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Vacl] [Hz] wi [kg] [EUR] [CHF]
AKA 241 084B2262 BASIS-PC/ DANBUSS/ RS232 12 D.C./50/60 25 Multipack 0.24 10 730,60 1.184,00
AKA 242 084B2264 Service-gateway 12 D.C./50/60 2.5 Multipack 0.34 4 961,80 1.558,00
AKA 245 084B2268 DANBUSS/ RS485-LON 230 50/60 4 Multipack 1.12 4 1.264,80 2.049,00

AKA Gateways, Zubehor und Ersatzteile

Kabel und Zubehor fur Gateways.

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis

Lkgl [EUR] [CHF]
Zubehor 084B2094 Kabel 9-9 polig/ PC zu Gateway Multipack 0.27 7 77,20 125,00
Zubehor 084B2096 Kabel 25-9 polig/ PC zu Gateway Multipack 0.35 7 77,20 125,00

AK-SM 720, Systemmanager *NEU*

Der Systemmanager AK-SM 720 tibernimmt die zentralen Managementfunktionen in komplexen Kélteanlagen mit Alarm-Handling und
Datenspeicherung der dezentralen Regelungen. AK-SM 750 eignet sich fiir LON-RS485- und MOD-BUS-Netzwerke.

Mehrere Systemmanager kénnen durch IP-Verbindungen die Daten von bis zu 400 Reglern verarbeiten. Externer Zugriff erfolgt tiber Modem
oder IP-Netzwerk.

Die Bedienung wird mit der Software AK-ST oder EM 100 vorgenommen.

Typ Bestell- Anwendung | Sprachen | Digitale | Analog Ver Freq. | Leistungsa. | Packung Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. Eingdng | Eingdnge
e
[Vac] [Hz] wi [EUR] [CHF]
AK-SM 08028511 | System UK, D, F, = 11 24 50/60 | 8 Multipack | 0.81 4| 1.515,00 | 2.454,00
720 Manager NL, |
ohne Display
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Datenkommunikation

Licht- und Feuchtigkeitsfithler *NEU*

Zum Einsatz mit Systemmanager AK-SM 720.

Typ Best.Nr. Erlduterung Verpackung Stiick Gewicht Preis Preis
kgl [EUR] [CHF]
Feuchte-/Temp.fiihler 08022171 Feuchte-/Temp fiihler Einzelpack - | 0.40 590,00 956,00
Licht-/Temp.fiihler 08022172 Licht-/Temp.fiihler Einzelpack - | 0.60 375,00 608,00
Datenkommunikation
Datenkommunikations und Echtzeit-Module als optionales Zubehor machen EKC Regler netzwerkfihig.
Danbuss Datenkommunikation, Zubehor
Anschlussoptionen fiir DANBUSS Datenkommunikation

DY

Typ Bestell-Nr. Erlduterung Packung Gewicht VE-Stiick Preis Preis
Lkgl [EUR] [CHF]

Zubehér 084B6159 Anschluss-Satz fir AKA 21 Industriepack 0.03 8 63,40 103,00
Zubehér 084B2071 Steckdose fiir DANBUSS Multipack 0.9 50 119,40 193,00
Industrieverpackung, Preis in der Preisliste versteht sich je Stick.
AKA 222/AKA 223, Verstarker *NEU*

e oS AKA 222/AKA 223 sind Verstarker fiir ADAP-KOOL®-Regelsysteme, die das Datensignal im Netzwerk bei zu langen Leitungen zwischen den

Reglern und der Systemeinheit verstarkern und regenerieren. AKA 222/AKA 223 ist verwendbar fiir DANBUSS, LON RS 485 und MOD-BUS.

Typ Best.Nr. Anwendung Erlduterung Sprachen VE Stiick Gewicht Preis Preis

[kg] [EUR] [CHF]
AKA 222 084B2240 Verstarker DANBUSS / LON / MOD = 8 | 052 1.149,80 1.863,00
AKA 223 084B2241 Verstarker LON - 8 | 0.52 1.150,00 1.863,00
AKA 231, Modem *NEU*

AKA 231 ist ein Modem fiir ADAP-KOOL®-Regelsysteme, das Daten der Kélteanlage an eine externe ADAP-KOOL® Nutzeradresse durch das
Telefonnetz Ubertragt.

Typ

AKA 231

Best.Nr.

084B2242

Anwendung

Modem / RS232

Packung

Multipack

VE Stiick

[kgl
0.78

Gewicht

Preis

[EUR]

707,40

Preis

[CHF]

1.146,00
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Danifi

Service-Thermostate

Service-Thermostate

Fiir den Service an allen Arten von Kiihl- und Gefrieranwendungen stellt Danfoss 8 verschiedene Service-Thermostate her.
Diese Thermostate werden mit allem benétigten Zubehor praxisgerecht in "Blister-Verpackungen" geliefert. Service-
Thermostate haben in der Regel einen breiteren Temperaturbereich als die Standard-Thermostate. Sie erméglichen den
Service an allen Kiihl- und Gefriergeraten unabhingig von der spezifischen Artikelnummer des Originalthermostaten.
Danfoss Service-Thermostate stellen eine ausreichende Verdichterstillstandszeit sicher, um Schaden am Verdichter

vorzubeugen.
Thermostate fiir Kiihlschranke

Kapillarrohrlénge: 1,3 m

off wWarm oMl

Typ Bestell- Pos. Pos. Pos. warm Pos. kaltein | Pos.kaltaus | Pos.kaltabtauen | Kap-Rohr | Pack GroBe | Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. warm warm abtauen
ein aus
[mm] [kg] [EUR] | [CHF]
Nr.1 077B7001 | 2,0°C -5,5°C = -13,5°C -25,0°C o 1.300 Multipack 0.13 40 | 17,40 | 28,20
Thermostate fiir Kiihlschranke mit Druckknopfabtauung
e
Pl
.,: Kapillarrohrlange: 1,3 m
"'5*‘ r
L
T ——
Typ Bestell- Pos. Pos. Pos. warm Pos.kaltein | Pos.kaltaus | Pos.kaltabtauen | Kap-Rohr | Pack GroBe | Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. warm warm abtauen
ein aus
[mm] [kg] [EUR] | [CHF]
Nr.2 | 077B7002 | 0,0°C -7,5°C 6,0 °C -12,0°C -22,0°C = 1.300 Multipack 0.14 40 | 20,50 | 33,20
Thermostate fiir Kiihlschrdnke mit automatischer Abtauung
Kapillarrohrlange: 1,6 m
) mit zusatzlichem Kontakt.
"ol G
A Vrarn Gl E
Typ Bestell- Pos. Pos. Pos. warm Pos. kaltein | Pos.kaltaus | Pos.kaltabtauen | Kap-Rohr | Pack GroBe | Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. warm warm abtauen
ein aus
[mm] [kg] [EUR] | [CHF]
Nr.3 | 077B7003 | 3,5°C -11,0°C = 3,5°C -27,5°C = 1.600 Multipack 0.14 40 | 23,40 | 37,90
Thermostate fiir Absorptions-Kiihlschranke
Kapillarrohrlange: 1,5m
mit zusatzlichem Kontakt.
Typ Bestell- Pos. Pos. Pos. warm Pos.kaltein | Pos.kaltaus | Pos.kaltabtauen | Kap-Rohr | Pack GroBe | Gewicht | VE-Stiick | Preis Preis
Nr. warm warm abtauen
ein aus
[mm] [kg] [EUR] [CHF]
Nr.4 | 077B7004 | 3,5°C -1,0°C = -5,5°C -11,0°C = 1.500 Multipack 0.13 40 20,70 33,50
Thermostate fiir Gefriertruhen ohne Signal
. ’ Kapillarrohrldange: 2,3 m
s
Typ Bestell- Pos. Pos. Pos. warm Pos. kaltein | Pos.kaltaus | Pos.kaltabtauen | Kap-Rohr | Pack GroB