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• 	 Нажмите  

• 	 Подтвердите намерение перейти к за-
водским настройкам, нажав , выбирая 
«YES» и клавишу , подтверждая выбор.

•	 Нажмите  3 раза,чтобы вернуться  
к показаниям, выводимым на экран 
по умолчанию.

	 На дисплее появятся показания, выводи-
мые по умолчанию:

	 Переход к заводским настройкам 
завершён.

	 Показания, выводимые на дисплей 
по умолчанию:

• 	 Нажмите  один раз и  дважды

• 	 Нажмите  

	 Нажмите  для подтверждения сделан-
ного выбора.

• 	 Нажмите  3 раза.

• 	 Нажмите  или , чтобы выбрать со-
хранение (STORE YES) или не сохранение 
(STORE NO) произведённых изменений.

	 Выберите сохранение (STORE YES) нажа-
тием кнопки 

	 На дисплее появятся показания, выводи-
мые по умолчанию:

	 Введение нужного языка закончено.

	 Введите пароль:
		             

• 	 Нажмите  6 раз

• 	 Нажмите 

• 	 Нажмите 

• 	 Нажмите  или  для просмотра 
языков, доступных для выбора и выбора 
нужного языка.

	 Показания, выводимые на дисплей по 
умолчанию:

• 	 Нажмите  

• 	 Нажмите  

• 	 Нажмите  

Диэлектрическая проницаемость насыщенного пара

Температура
[°C]

Температура
[°F]

Диэлектрическая 
проницаемость. 

Параметр 2.5.3 GAS 
EPS.R 

 –40 → –35   –40 → –31  1.02
 –34 → –26   –29.2 → –14.8  1.03
 –25 → –19   –13 → –2.2  1.04
 –18 → –14   –0.4 → 6.8  1.05
 –13 → –9  8.6 → 15.8 1.06
 –8 → –4 17.6 → 24.8 1.07
 –3 → 0  26.6 → 32 1.08
1 → 3 33.8 → 37.4 1.09
4 → 6 39.2 → 42.8 1.10
7 → 9 44.6 → 48.2 1.11

10 → 12 50 → 53.6 1.12
13 → 15 55.4 → 59 1.13

R404A
Температурный диапазон:
–40°C → +15°C (–40°F → +59°F)

Температура
[°C]

Температура
[°F]

Диэлектрическая 
проницаемость. 

Параметр 2.5.3 GAS 
EPS.R 

 –50 → –47  –58 → –52.6  1.01
 –46 → –35   –50.8 → –31  1.02
 –34 → –26   –29.2 → –14.8  1.03
 –25 → –19   –13.0 → –2.2 1.04
 –18 → –13   –0.4 → 8.6 1.05
 –12 → –8 10.4 → 17.6 1.06
 –7 → –4    19.4 → 24.8 1.07
 –3 → 0  26.6 → 32 1.08
1 → 4 33.8 → 39.2 1.09
5 → 7 41.0 → 44.6 1.10

8 → 10 46.4 → 50 1.11
11 → 12 51.8 → 53.6 1.12
13 → 15 55.4 → 59 1.13

R410A
Температурный диапазон:
–50°C → +15°C (–58°F → +59°F)
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AKS 4100
DISTANCE

5000 mm

AKS 4100
2.0.0

SUPERVISOR

AKS 4100
2.0.0

__________

AKS 4100
2.1.0

INFORMATION

AKS 4100
DISTANCE

5000 mm

Как изменить язык вывода информации на экран (по умолчанию задан английский язык)

AKS 4100
1.0.0

QUICK START

AKS 4100

QUICK SETUP ?

YES                                           NO

AKS 4100
DISTANCE

5000 mm

AKS 4100
DISTANCE

5000 mm

	 Введите пароль:
		            

• 	 Нажмите  twice

• 	 Нажмите  

Возврат к заводским настройкам

AKS 4100
3.0.0

SERVICE

AKS 4100
3.0.0

________

AKS 4100
2.7.0

DISPLAY

AKS 4100
2.7.1

LANGUAGE

AKS 4100
LANGUAGE
ENGLISH

AKS 4100
2.7.1

LANGUAGE

AKS 4100
2.0.0

STORE NO

AKS 4100
3.1.0

SENSOR

AKS 4100
3.3.0

CONFIG/RESET

AKS 4100
3.3.1

RESET FACTORY

AKS 4100
RESET FACTORY

NO

Компания Данфосс не несёт ответственности за пропуски или ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания Данфосс оставляет за собой право вносить изменения в конструкции 
оборудования и спецификации без предварительного уведомления. Все торговые марки, приведённые в данном материале, являются собственностью соответствующих компаний. Название Danfoss и логотип 
Danfoss являются торговыми марками компании Danfoss A/S. Все права защищены.


