Dacifold

Transmissores de Pressao - MBS 3000

Transmissor de pressao

i

Pressdo manomeétrica (relativa)

Dados Técnicos

Projetado para uso em ambientes industriais exigentes
Involucro de aco inoxidavel resistente a acidos (AISI 316L)
Protegido de acordo com a norma EU EMC

Calibrado a laser

Outras versdes - Medida de pressdo absoluta até 25 bar

Meio: Ar, Gas, Liquido

Temperatura operacional: -40 °C a 85 °C
Invélucro: IP65

Ligacdo elétrica: DIN 43650 tomada Pg9
Precisdo: < + 1% FS (méax.)

Tensdo de alimentagdo: 10a30V dc

Sinal de saida: 4 a 20 mA (para outras configura¢des contatar a Danfoss)

Conexao ao processo: GY/47A, 1S0O 228/1

Conexdo de Faixa de Pressdo Pressdo de Codigo N°
Pressdo Pressdo P e Operacional Max. Ruptura
O0albar 2 bar 50 bar 060G1113
0al,6bar 8 bar 50 bar 060G1429
0a25bar 8 bar 50 bar 060G1122
0a4bar 8 bar 50 bar 060G1123
0a6bar 20 bar 50 bar 060G1124
0a10bar 20 bar 50 bar 060G1125
0al6bar 50 bar 100 bar 060G1133
GY4"A,1S0 228/1 0a25bar 50 bar 100 bar 060G1430
04a40 bar 100 bar 300 bar 060G1105
0a 60 bar 200 bar 800 bar 060G1106
0a 100 bar 200 bar 800 bar 060G1107
0a 160 bar 400 bar 800 bar 060G1112
0a 250 bar 600 bar 2000 bar 060G1111
0 a 400 bar 600 bar 2000 bar 060G1109
0a 600 bar 900 bar 2000 bar 060G1110
Dimensodes
v
(@]
<
Jr = 1
T M 233
g e 1 oo
1 /O =27
l -
[0}
i
— 11 r=—
Peso: 0.2kg
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Transmissores de Pressao - MBS 33

Transmissor de pressao

Pressdo manométrica (relativa)

Dados Técnicos

Projetado para uso em ambientes industriais exigentes
Invélucro em aco inoxidavel resistente a acidos (AISI 316L)
Protegido de acordo com a norma EU EMC

Calibrado a laser

Alta preciséo

Outras versdes - Medida de pressao absoluta

Meio: Ar, Gas, Liquido

Temperatura operacional: Temp. operacional -40 °C a 85 °C

Invélucro: Versdo da tomada: IP65; versdo com cabo: IP67

Ligacéo elétrica: DIN 43650 tomada Pg9 ou cabo blindado PE de 2m
Precisdo: < + 0.8% FS (méax.)

Tensdo de alimentagdo:10a 30V dc

Sinal de saida: 4 a 20 mA (para outras configuragdes contatar a Danfoss)
Conex&o ao processo: G1/2"A, DIN 16288

Conexéo de Faixa de Pressdo Presséo de Verséo com Plug (IP65) | Versdo com Cabo (IP67)
Pressdo Pressdo Pe Operacional Max. Ruptura Codigo N° Codigo N°
0albar 2 bar 50 bar 060G3006 060G3056
0al,6bar 8 bar 50 bar 060G3007 060G3057
0a25bar 8 bar 50 bar 060G3008 060G3058
0a4bar 8 bar 50 bar 060G3009 060G3059
0a6 bar 20 bar 50 bar 060G3010 060G3060
0a10 bar 20 bar 50 bar 060G3011 060G3061
0a 16 bar 50 bar 100 bar 060G3012 060G3062
G'/2"A, DIN 16288 0a 25 bar 50 bar 100 bar 060G3013 060G3063
0a 40 bar 100 bar 300 bar 060G3014 060G3064
0a 60 bar 200 bar 800 bar 060G3015 060G3065
0a 100 bar 200 bar 800 bar 060G3016 060G3066
0a 160 bar 400 bar 800 bar 060G3017 060G3067
0a 250 bar 600 bar 2000 bar 060G3018 060G3068
0a 400 bar 600 bar 2000 bar 060G3019 060G3069
0 a 600 bar 900 bar 2000 bar 060G3020 060G3070
Acessorios
Descricéo Codigo N°
Suporte de parede 060G0213
Gancho de condensagéo: tubo capilar de aco inoxidavel de 1m com juntas de 2 x G o 060-0169
Adaptador com amortecedor integrado do pulso G ¥2"A 060G0252
Adaptador com amortecedor integrado do pulso G¥/g"A 060G0251
Adaptador com amortecedor integrado do pulso NPT /4" 060G0250
Tomada DIN 43650 IP67 com cabo de 5m 060G1034
Conexao elétrica
DIN 43650 MBS 33, MBS 32,
(saidade 4a20 mA) (saidade 0-5,1-5,1-6,e 0-10V c.c))
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Donifi

Transmissores de Pressao - MBS 4500

Transmissor de presséo comajuste zero/span

Dados Técnicos

Ajuste de zero/span

Projetado para uso em ambientes industriais exigentes
Inv6lucro em ago inoxidavel resistente a acidos (AISI 316L)
Protegido de acordo com a norma EU EMC

Calibrado a laser

Alta precisdo

Meio: Ar, Gas, Liquido

Temperatura operacional: -40 °C a 85 °C

’ Invélucro: IP65

?“L Ligacgéo elétrica: DIN 43650 tomada Pg9
!-, Precisdo: < + 0.5% FS (méax.)

' Tensé&o de alimentagdo: 10a30V dc
Sinal de saida: 4a20 mA

Conex&o ao processo: G1/2"A, DIN 16288

Pressdo manométrica (relativa)

Conexao de Faixa de Pressédo Presséo de Codigo N°
Presséo Press&o Pe Operacional Max. Ruptura

Oalbar 2 bar 50 bar 060G2401

0al,6bar 8 bar 50 bar 060G2402

0a25bar 8 bar 50 bar 060G2403

GY/2"A, DIN 16288 0a4bar 8 bar 50 bar 060G2404

0a6 bar 20 bar 50 bar 060G2405

0a10bar 20 bar 50 bar 060G2406

0al6bar 50 bar 100 bar 060G2407

0a25bar 50 bar 100 bar 060G2408

Acessorios
Descricao Cédigo N°
Suporte de parede 060G0213
Gancho de condensagao: tubo capilar de ago inoxidavel de 1m com juntas de 2 x G %2” 060-0169

Adaptador com amortecedor integrado do pulso G ¥2” (ISO 228/1) fémea - DIN 16288 - B 6kt - GY/2"A macho 060G0252
Tomada DIN 43650 IP67 com cabo de 5m 060G1034

Ajuste zero-span

-G+ 5% FS
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Dacifold

Transmissores de Pressao - MBS 3050 e MBS 4050

MBS 3050-Transmissor de pressao comamortecedor de pulso

Dados Técnicos

Projetado para uso em aplica¢Bes exigentes de agua/hidraulicas
Invélucro em ago inoxidavel resistente aos acidos (AISI 316L)
Protegido de acordo com a norma EU EMC

Calibrado a laser

Protecéo excelente contra picos de presséo e cavitagdo

Meio: Ar, Gas, Liquido
Temperatura operacional: -40 °C a 85 °C
Invélucro: IP65

= 3 Ligagdo elétrica: Tomada DIN 43650 Pg9
Precisdo: < + 1% FS (méax.)
]

Tensdo de alimentagdo: 9a 32V dc
Sinal de saida: 4 a 20 mA
Conexao ao processo: G1/4”A, DIN 3852, anel com amortecedor integrado do pulso

Pressédo manomeétrica (relativa)

Conexé&o da Presséo Faixa da Presséo Pe Cédigo N°
0a 160 bar 060G1152
GY/a"A DIN 3852 0a 250 bar 060G1153
0a400 bar 060G1154
0a 600 bar 060G1408

MBS 4050 - Transmissor de pressdao comamortecedor de pulso

Dados Técnicos

Projetado para uso em aplicacdes exigentes de dgua/hidraulicas
Invélucro em ago inoxidavel resistente aos acidos (AISI 316L)
Protegido de acordo com a norma EU EMC

Calibrado a laser

Protecdo excelente contra picos de pressao e cavita¢do

Alta precisdo

Meio: Ar, Gés, Liquido

Temperatura operacional: -40 °C a 85 °C

Invélucro: Versdo com tomada: IP65; versdo com cabo: IP67
Ligagdo elétrica: Tomada DIN 43650 Pg9

Precisdo: < + 0.8% FS (méax.)

Tens&o de alimentagdo: 10a 30V dc

Sinal de saida: 4 a20 mA

Conex&o ao processo: G1/2"A, DIN 16288 com amortecedor de pulso

Pressdo manométrica (relativa)

Conexdo da Pressdo Faixa da Presséo Pe Codigo N°
0a4bar 060G3266
0a6bar 060G3267
0a 10 bar 060G3268
0a 16 bar 060G3269
0a 25 bar 060G3270

GY/2”A DIN 16288 0a 40 bar 060G3271
0a 60 bar 060G3272
0a 100 bar 060G3273
0a 160 bar 060G3274
0a 250 bar 060G3275
0a 400 bar 060G3276
0a 600 bar 060G3277
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Transmissores de Pressao - MBS 4510

Transmissor de pressdo commembranarasante e ajuste zero/span

Dados Técnicos

Projetado para uso em aplicagdo exigente dentro da industria de beneficiamento
Acoplamento para processos sanitarios

Protegido de acordo com a norma EU EMC

Calibrado a laser

Alta precisdo

Ajuste de zero/span

Meio: Ar, Gas, Liquido

Temperatura operacional: -10 °C a 85 °C

Invélucro: IP65

Ligacéo elétrica: Tomada DIN 43650 Pg9

: Precisdo: < + 0.5% FS (méx.)

Tensdo de alimentagédo: 10a 30V dc

Sinal de saida: 4 a20 mA

Conexao ao processo: G1"A cone para ISO 228 com gaxeta NBR DIN 3869-33

Pressdo manométrica (relativa)

Conexao de Faixa de Pressédo Presséo de Cédigo N°
Presséo Press&o Pe Operacional Max. Ruptura
04a 250 mbar 2 bar 50 bar 060G2418
0a400 mbar 2 bar 50 bar 060G2419
04a 600 mbar 2 bar 50 bar 060G2420
O0albar 2 bar 50 bar 060G2421
0al6bar 8 bar 50 bar 060G2422
G1"A com cone
0a2,5bar 8 bar 50 bar 060G2423
0a4bar 8 bar 50 bar 060G2424
0a6bar 20 bar 50 bar 060G2425
0a10bar 20 bar 50 bar 060G2426
0a 16 bar 50 bar 100 bar 060G2427
0a 25 bar 50 bar 100 bar 060G2428
Acessorios
Descricao Codigo N°©
Bocal de soldar (exibido) 060G2501
Adaptadores fornecendo acoplamento sanitario:
DNA40 IndUstria de laticinios 060G2505
DN 50 Industria de laticinios 060G2506
11/,"a bragadeira ISO 2852 - CLAMP 06062502
2"a bracadeira ISO 2852 - CLAMP 060G2510
1%2"SMS 1145 060G2503
060G2501 - 060G2505 I 060G2506 L T
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Bocal de soldar (exibido) DN40 Industria de laticinios DN 50 IndUstria de laticinios

060G2502 : 060G2510 060G2503
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1Y2"a bragadeira ISO 2852 - CLAMP 2"a bracadeira ISO 2852 - CLAMP 1Y2”SMS 1145
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Transmissores de Pressao - MBS 4701 /4751

Transmissor de pressdo a provade explosao

Dados Técnicos

Fabricado para uso em ambientes severos e com risco de explosdo
Protecéo: Eex ia lIC T6 de acordo com a ATEX 100a

Aplicacdo em atmosfera explosiva:Zona 0,Zona 1, Zona 2 (Gases e Vapor)
Versdo com dispositivo amortecedor de picos de pressao, golpe de ariete e
cavitacao, tipo MBS 4751

Com ajuste de zero/span

Encapsulamento em Ago Inox 316L

Meio: Ar, Gés, Liquido

Temperatura operacional: -10°C a 85 °C
Invélucro: IP 65

Ligagéo elétrica: DIN 43650 conector pag9
Precisdo: < + 0.3% ( tipica ) < + 0.5% (max.)
Tenséo de alimentacgéo: De 10 a 28V dc
Sinal de saida: 4 a20 mA

Conexao ao processo: GY/2" A, Din 162288

Conexéo de Faixa de Presséo Presséo de Verséo Standart | Versdo com Amortecedor
Pressdo Presséo Pe Operacional Max. Ruptura MBS 4701 CédigoN° | MBS 4751 Coédigo N°

Oalbar 12 bar 100 bar 060G4303 -
0al,6bar 12 bar 100 bar 060G4300 -
0a25bar 24 bar 100 bar 060G4304 -
0a4bar 24 bar 100 bar 060G4305 -
0a6bar 60 bar 100 bar 060G4306 -
0a 10 bar 60 bar 100 bar 060G4307 -
0a16bar 150 bar 150 bar 060G4301 -

G'/2"A, DIN 16288 0a 25 bar 150 bar 150 bar 060G4308 -
0a40 bar 300 bar 400 bar 060G4309 -
0a 60 bar 360 bar 800 bar 060G4302 -
0a 100 bar 600 bar 1200 bar 060G4310 -
0a 160 bar 1200 bar 1200 bar . 060G4311
0a 250 bar 1500 bar 2000 bar = 060G4312
0a 400 bar 1500 bar 2000 bar - 060G4313
0a 600 bar 1500 bar 2000 bar - 060G4314
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